INFORMACE O PRODUKTU

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496581

Obrazek se muze lisit od pavodniho produktu

VYKON

Valivy odpor O000O0
Hluénost 00000
Opotrebeni O000O0
Odolné vici korozi 00000
ZAKLADNI ATRIBUTY

Nazev produktu Footmaster

Typ Otocné Kolecko
Nosnost 3 km/h 440 kg
Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Rozsah teploty (minimalini) -10°C

Teplotni rozsah (maximalni) 90°C

Celkova vyska 175 mm
Stavebni vyska 150 mm
Celkova hmotnost 13,85 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

UCHYCENI

Vyoseni 33 mm
Polomér otaceni 145 mm
Primeér otaceni 200 mm

KOLO

LozZisko Neopracovany Poklice
Pramér 125 mm

Sitka B&houn 35mm

Sitka stredu kola 35 mm

MONTAZ

Délka plotny 145 mm

Sitka plotny 145 mm

Délka otvoru plotny (maximalni) 120 mm

Sitka otvoru plotny (maximalni) 120 mm

Priimér otvoru plotny

11 mm
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FOOTMASTER TENTE

FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

EAN 4031582496581

Objednaci ¢islo 00800209
Vykresy produktu
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