PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5925UJ1075L51-11 DM20x43ALU
EAN 4031582336009

i

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten 0000
Fahrgerdausch 0000

Abrieb [ XN NeXNel
Korrosionsbestandigkeit 0000
HAUPTMERKMALE

Produktname Stylea

Typ Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm EN12528 - Mébelrollen
Tragfahigkeit bei 3 km/h 50 kg
Elektrisch-leitfahig Nein

Rostfrei Nein

Statische Tragfahigkeit 100 kg

Temperaturbereich (Minimum)  -20°C

Temperaturbereich (Maximum) 60 °C

Bauhdhe 89 mm
Gesamtbreite 54 mm
Gesamtgewicht 0,16 kg
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GEHAUSE

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Gehdusematerial

Polyamid

Gabelform Doppelrollen-Gehduse
Schwenklager Stift, drehbar
Ausladung 38 mm
Schwenkradius 87 mm

Storkreis 174 mm

Dom Durchmesser 20 mm

RAD

Material des Radkorpers Polyamid

Material der Laufflache

Thermoplastischer Gummi

Lager Gleitlager mit Distanzrohr
Achse Vernietet

Fadenschutz Ohne Fadenschutz
Durchmesser 75 mm

Breite der Laufflache 8 mm

Breite des Radkorpers 8 mm

Hérte der Laufflache (A) 87 Shore A

BEFESTIGUNG
Befestigungsart Blindloch fur Bundstift B10
Ruckenloch Durchmesser 11 mm
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
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