PRODUKTINFORMATION

STORA

2370PIP125P72
EAN 4031582369335

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten 0000
Fahrgerdausch 0000
Abrieb 0000
Korrosionsbestandigkeit 0000
HAUPTMERKMALE

Produktname Stora

Typ Lenkrolle
Norm EN12530 - Gerédterollen
Tragfahigkeit bei 3 km/h 100 kg
Elektrisch-leitfahig Nein
Rostfrei Nein
Statische Tragfahigkeit 200 kg
Temperaturbereich (Minimum)  -20°C
Temperaturbereich (Maximum) 60 °C
Bauhohe 155 mm
Gesamtgewicht 0,94 kg
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GEHAUSE

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Gehdusematerial

Stahlblech, mittel

Gabelform

Schlank

Schwenklager

Kugelbahn, zweireihig

Ausladung 38 mm
Schwenkradius 100,5 mm
Storkreis 201 mm
RAD

Tread hardness weich
Material des Radkorpers Polypropylen

Material der Laufflache

Vollgummi, spurlos

Lager Prazisionskugellager
Fadenschutz Mit Fadenschutz
Durchmesser 125 mm

Breite der Laufflache 32 mm

Hérte der Laufflache (A) 75 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart

Vertikale Flanschbefestigung
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