TERMEKINFORMACIOK

PURETECH AIR TENTE

DQR400x100-@25 HL74 4PR
EAN 4031582318203

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KEREK

Tread hardness puha

Felépitmény anyaga Acéllemez

Futofeliilet anyaga Pneumatikus gumi, blokk- profil
Csapagy Tligorgbs csapagy

Szalvédésk Futofeliilet védelem nélkdl
Atméré 400 mm

Futdfeliilet szélessége 100 mm

Tengely furat atmérgje 25 mm

Kerékagy hossza 74 mm

A futdfellilet keménysége (A) 55 Shore A

A kép eltérhet az eredeti terméktél

TELJESITMENY

Gordulési ellenallas teljesitménye ® O O O O

Mozgas zajkibocsatasa 0000
Kopas 0000
Korrozidallé képesség 0000
ALAPVETO TULAIDONSAGOK

Termék neve Puretech air
Haz tipusa Kerék
Teherbiras 3 km/h-nal 200 kg
Elektromosan vezet§ Nem
Rozsdamentes Nem
Statikus teherbirds 400 kg
Osszsuly 2,44 kg
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Termékrajzok

100 mm
<«

74 mm @ 400 mm
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