INFORMACIJE O PROIZVODU

FOOTMASTER TENTE

FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496581

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KUCISTE

ofset 33 mm

okretni radijus 100 mm

Otpor okretanju 200 mm

Precnik kupole 145 mm

TOCAK

Nosenje Nemasinsko glavcina
Precnik 125 mm

Sirina omotac 35 mm

Sirina tela 35 mm

PRILAGODAVANIJE

Slika se moze razlikovati od originalnog proizvoda Duzina ploce 145 mm
Sirina ploce 145 mm

PERFORMANSE DuZina otvora ploce (maksimalna) 120 mm

Performanse kotrljanja 00000 Sirina otvora plo¢e (maksimalna) 120 mm

Buka u pokretu Q0000 Precnik otvora ploce 11 mm

Ishrana 00000

otpornost na rdju O0O0OO0O0

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Footmaster

Tip Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h 440 kg
Elektri¢ni provod no

nerdjajuci no

Temperaturni opseg (Minimalno) -10 °C

Opseg temperature (maksimalni) 90 °C

Sveukupna visina 175 mm
Ukupna Sirina 150 mm
Ukupna teZina 13.85 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH www.tente.com 07. October 2026 1/2


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

INFORMACIJE O PROIZVODU

FOOTMASTER TENTE
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Broj porudzbine 00800209
Crtezi proizvoda
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