INFORMACE O PRODUKTU

GALEA

5077PJH100P60-90x70

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

EAN 4031582367881
UCHYCENI{
- Material pouzdra Polyamid
Tvar Vidlice Uzavieno

Otocné lozisko

Dva micové zavody

Vyoseni 40 mm
Priimér otaceni 205 mm
KOLO

Materidl stfedu Polyprpylen

Material béhounu

Termoplasticka pryz

LozZisko

LozZisko

Ochrannd krytka

S loziskovym pouzdrem

Pramér 100 mm
Obrézek se mie ligit od pavodniho produktu Sifka B&houn 30 mm
Tvrdost Béhoun (A) 87 Obuv A
VYKON
Valivy odpor 0000 MONTAZ
Hluénost 00000 Typ uchyceni Obdélnikova desticka
Opotfebeni ©0000 Délka plotny 90 mm
Odolné va¢i korozi 00000 Sitka plotny 70 mm
Délka otvoru plotny (minimélni) 60 mm
ZAKLADNI ATRIBUTY Délka otvoru plotny (maximélni) 70 mm
Nézev produktu Galea Sitka otvoru plotny (minimalni) 50 mm
Typ Otoéné Kolegko s Totalni brzda Sitka otvoru plotny (maximalni) 55 mm
Norma EN12530 — Kolec&ka zafizeni Prdmér otvoru plotny 8 mm
Nosnost 3 km/h 100 kg
Elektrické vodivé Ne
Nerezové Ne
Staticka Nosnost 200 kg
Rozsah teploty (minimalini) -20°C
Teplotni rozsah (maximalni) 60 °C
Celkova vyska 138 mm
Celkovd hmotnost 0,48 kg
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