INFORMATII DESPRE PRODUS

STORA

2370PJJ125P30-13
EAN 4031582300338

L=

Imaginea poate fi diferita de produsul original

PERFORMANTA

Performanta rolei 0000
Zgomot de miscare 0000
Atritie 0000
Rezistenta la coroziune 0000
ATRIBUTELE DE BAZA

Nume produs Stora

Tip Rola pivotanta
Standard EN12530 - Roti pentru dispozitive
Capacitate de incarcare la 3 km/h 100 kg
Conductiv electric Nu

Inoxidabil Nu

Capacitate de incarcare statica 200 kg
Interval de temperatura (minim) -20 °C

Interval de temperatura (maxim) 60 °C

Indltime totald 155 mm
Greutate totala 0,66 kg
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FURCA

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Materialul de constructie

Tabla de otel, medie

FormdFurca

Subtire

Rulment pivotant

Doud curse de mingi

Offset 38 mm

Raza de pivotare 100,5 mm
Interferenta pivotanta 201 mm
ROATA

Material pentru corp Polipropilena

Material al benzii de rulare

Cauciuc termoplastic

Lagar

Rulment cu role

Protectie pentru filet

Cu protectie pentru filet

Diametru 125 mm
Benza de rulare 32 mm
Duritatea benzii de Benza de 87 Pe malul A

rulare (A)

RACORD

Tip ajustare

Orificiu pentru surub

Diametrul gaurii Surub
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