INFORMATII DESPRE PRODUS

NOVATECH

ITP 200x50-@25 HL60 soft cv

EAN 4031582329605

Imaginea poate fi diferita de produsul original

PERFORMANTA
Performanta rolei 00000
Zgomot de miscare 00000
Atritie 00000
Rezistenta la coroziune 0000
ATRIBUTELE DE BAZA
Nume produs Novatech
Tip Roata
Standard EN12532 - Echipament de
transport
Capacitate de incarcare la 4 km/h 700 kg
Capacitate de incarcare la 6 km/h 560 kg
Conductiv electric Nu
Inoxidabil Nu
Capacitate de incarcare statica 1400 kg
Interval de temperatura (minim) -10 °C
Interval de temperatura (maxim) 60 °C
Greutate totala 1,41 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROATA

Tread profile convex
Tread hardness moale
Material pentru corp Aluminiu

Material al benzii de rulare

Poliuretan, Turnata

Lagar

Rulment cu bile de precizie

Roata

Gri trafic A (RAL7042)

Protectie pentru filet

Fara protectie pentru filet

Diametru 200 mm
Benza de rulare 50 mm
Diametrul gaurii Axa 25 mm
Lungime butuc 60 mm
Latimea corpului 50 mm
Duritatea benzii de Benza de 80 Pe malul A

rulare (A)
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INFORMATII DESPRE PRODUS

NOVATECH TENTE

ITP 200x50-@25 HL60 soft cv
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

EAN 4031582329605

Numarul de comanda 00839138
Desene ale produsului

90 mm

60 mm @ 200 mm
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ml BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 40315823296

Numarul de coma

!

4 10839138
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