INFORMACJE O PRODUKCIE

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN 4031582496581

Obraz moze réznic sie od oryginalnego produktu

WYDAINOSC

Wydajnosc¢ rolek O000O0
Hatas ruchowy Q0000
Odejscie O000O0
Odpornos¢ na korozje 00000
PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Footmaster
Typ Kétko obrotowe
Nosnos¢ przy 3 km/h 440 kg

Przewodzace prad elektryczny Nie

Nierdzewne Nie

Zakres temperatur (minimalny)  -10°C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokos$¢ catkowita 175 mm
Szerokos¢ catkowita 150 mm
Waga catkowita 13,85 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

OBUDOWA

Wysieg 33 mm
Promien dziatania kota 100 mm
Zasieg dziatania kota 200 mm
Srednica koputy 145 mm

KOtO

tozysko Nieobrobione Piasta
Srednica 125 mm
Szeroko$¢ Bieznia 35 mm
Szerokosc¢ korpusu 35 mm
MOCOWANIE

Dtugosé ptytki 145 mm
Szerokos¢ ptytki 145 mm
Dtugos¢ otworu w ptytce 120 mm
(maksymalna)

Szerokos¢ otworu w ptytce 120 mm
(maksymalna)

Srednica otworu ptytki 11 mm
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INFORMACJE O PRODUKCIE

FOOTMASTER TENTE

FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582496581

Numer zamdéwienia 00800209
Rysunki produktu

185
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120
15

150
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