INFORMATII DESPRE PRODUS

GALEA

5070P10100P50
EAN 4031582399448

Imaginea poate fi diferita de produsul original

PERFORMANTA

Performanta rolei 00000
Zgomot de miscare 00000
Atritie 00000
Rezistenta la coroziune 0000
ATRIBUTELE DE BAZA

Nume produs Galea

Tip Rola pivotanta
Standard EN12530 - Roti pentru dispozitive
Capacitate de incarcare la 3 km/h 60 kg
Conductiv electric Nu

Inoxidabil Nu

Capacitate de incarcare statica 120 kg
Interval de temperatura (minim) -20 °C

Interval de temperatura (maxim) 60 °C

Indltime totald 137 mm
Latime totala 66 mm
Greutate totala 0,47 kg
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FURCA
Materialul de constructie Poliamida
Formé&Furcs Tnchis

Rulment pivotant

Doud curse de mingi

Offset 40 mm
Raza de pivotare 90 mm
Interferenta pivotanta 180 mm
Diametru cupola 59 mm

ROATA

Material pentru corp

Polipropilena

Material al benzii de rulare

Cauciuc solid, fara marcaj

Lagar

Rulment simplu

Protectie pentru filet

Fara protectie pentru filet

Diametru 100 mm
Benzad de rulare 32 mm
Duritatea benzii de Benza de 87 Pe malul A

rulare (A)

RACORD

Tip ajustare

Placa dreptunghiulara

Lungime placa 77 mm
Latimea placii 67 mm
Lungime orificiu placd (minim) 56 mm
Lungime orificiu placa (maxima) 61,5 mm
Latimea orificiului placii (minim) 46,5 mm

Latimea orificiului placii (maximad) 51,5 mm

Diametru orificiu placa

8,5 mm
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