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Benutzerfreundliche
Feststellung
Einfaches Betätigen des
Radfeststellers nach
Kugelschreiber-Prinzip.
Die Feststellung kann mit
minimalem Kraftaufwand
aktiviert und deaktiviert
werden.

Richtungsfeststeller
Auch mit
Richtungsfeststeller
erhätlich.

SCOUT
Selbstausrichtende Rollen für den
Transport per AGV/AMR
Material

Bock- und Lenkrollen, rostfreies Edelstahlgehäuse mit schlanker Gabelform perfekt für AGV, Plattenbefestigung,
automatische Ausrichtung

Tragfähigkeit: 200 - 350 kg

Norm: similar_EN12532

Rad-Ø: 160 - 200 mm

Temperaturbereich: - 20 / + 85 °C

Bauhöhe: 205 - 245 mm

Laufverhalten ● ● ● ● ●

Fahrgeräusch ● ● ● ● ○

Verschleißbeständigkeit ● ● ● ● ●

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ● ●

Vorteile im
 Ü

berblick
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160 40 130 x 74,0 110 x 50 10,5 54 205 200 8148QSC160P60 4031582503296

200 40 130 x 74,0 110 x 50 10,5 50 245 350 8148QSC200P60 4031582501919

Lenkrollen mit
Richtungsrückstellung

160 40 130 x 74,0 110 x 50 10,5 54 205 200 814SQSC160P60 4031582503272

200 40 130 x 74 110 x 50 10,5 50 245 350 814SQSC200P60 4031582489286

Lenkrollen mit
Richtungsrückstellung

160 40 130 x 74,0 110 x 50 10,5 54 205 200 814WQSC160P60 4031582503289

200 40 130 x 74 110 x 50 10,5 50 245 350 814WQSC200P60 4031582489293

Hinweis

Verschiedene Plattenabmessungen und/oder weitere Varianten auf Anfrage.
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Rad: QSC
Radkörper aus Polyurethan, 
Lauffläche aus thermoplastischem 
Polyurethan,  abgedichtetes  
Präzisionskugellager, waschbar

Automatische  
Ausrichtung
Das Gehäuse ist mit einer 
Feder zur automatischen 
Ausrichtung ausgestattet. 
Wenn die Rolle hochgehoben 
wird, richtet sie sich  
automatisch in  
Fahrtrichtung aus.
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Benutzerfreundliche
Feststellung
Einfaches Betätigen des
Radfeststellers nach
Kugelschreiber-Prinzip.
Die Feststellung kann mit
minimalem Kraftaufwand
aktiviert und deaktiviert
werden.

Richtungsfeststeller
Auch mit
Richtungsfeststeller
erhätlich.

SCOUT
Selbstausrichtende Rollen für den
Transport per AGV/AMR
Material

Bock- und Lenkrollen, rostfreies Edelstahlgehäuse mit schlanker Gabelform perfekt für AGV, Plattenbefestigung,
automatische Ausrichtung

Tragfähigkeit: 250 kg

Norm: EN_12532

Rad-Ø: 160 - 200 mm

Temperaturbereich: -40 / +80 °C

Bauhöhe: 205 - 245 mm

Laufverhalten ● ● ● ● ○

Fahrgeräusch ● ● ● ● ●

Verschleißbeständigkeit ● ● ● ● ○

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ● ●

Vorteile im
 Ü

berblick
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Bockrollen mit Radfeststeller
160 46 130 x 74 110 x 50 10,5 54 205 250 8148UFC160P60 4031582472592

200 40 130 x 74 110 x 50 10,5 50 245 250 8148UFC200P60 4031582429473

Lenkrollen mit
Richtungsrückstellung

160 46 130 x 74,0 110 x 50 10,5 54 205 250 814SUFC160P60 4031582501902

200 46 130 x 74 110 x 50 10,5 50 245 250 814SUFC200P60 4031582489231

Lenkrollen mit
Richtungsrückstellung

160 46 130 x 74 110 x 50 10,5 54 205 250 814WUFC160P60 4031582472578

200 46 130 x 74 110 x 50 10,5 50 245 250 814WUFC200P60 4031582489224

Hinweis

Verschiedene Plattenabmessungen und/oder weitere Varianten auf Anfrage.
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Rad: UFC
Radkörper aus Polyamid, 
Lauffläche aus spurlosem 
Elastikreifen, mit kleinem 
Fadenschutz, Präzisions- 
kugellager aus rostfreiem  
Stahl

Automatische  
Ausrichtung
Das Gehäuse ist mit einer 
Feder zur automatischen 
Ausrichtung ausgestattet. 
Wenn die Rolle hochgehoben 
wird, richtet sie sich  
automatisch in  
Fahrtrichtung aus.
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Benutzerfreundliche
Feststellung
Einfaches Betätigen des
Radfeststellers nach
Kugelschreiber-Prinzip.
Die Feststellung kann mit
minimalem Kraftaufwand
aktiviert und deaktiviert
werden.

Richtungsfeststeller
Auch mit
Richtungsfeststeller
erhätlich.

Automatische
Ausrichtung
Das Gehäuse ist mit einer
Feder zur automatischen
Ausrichtung ausgestattet.
Wenn die Rolle
hochgehoben wird,
richtet sie sich
automatisch in
Fahrtrichtung aus.

Rad: UAC
Radkörper aus Polyamid,
Lauffläche aus
Polyurethan,
Präzisionskugellager,
rostfrei, waschbar

SCOUT SMART
Self-aligning castors for transport by
AGV/AMR
Material

Bock- und Lenkrollen, rostfreies Edelstahlgehäuse mit schlanker Gabelform die den AGV Anforderungen angepasst ist,
Plattenbefestigung, automatische Ausrichtung

Tragfähigkeit: 150 kg

Norm: EN_12532

Rad-Ø: 160 - 200 mm

Temperaturbereich: -40 / +80 °C

Bauhöhe: 202 - 242 mm

Laufverhalten ● ● ● ● ●

Fahrgeräusch ● ● ● ○ ○

Verschleißbeständigkeit ● ● ● ● ●

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ● ○

Vorteile im
 Ü

berblick
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Bockrollen
160 40 130 x 74 110 x 50 10.5 54 202 150 8148UAC160P60 smart 4031582463927

200 40 130 x 74 110 x 50 10,5 54 242 150 8148UAC200P60 smart 4031582429879

160 40 130 x 74,0 110 x 50 10,5 54 202 150 814SUAC160P60 smart 4031582501865

200 40 130 x 74 110 x 50 10,5 54 242 150 814SUAC200P60 smart 4031582501872

Lenkrollen mit
Richtungsrückstellung

160 40 130 x 74 110 x 50 10,5 54 202 150 814WUAC160P60 smart 4031582463934

200 40 130 x 74 110 x 50 10,5 54 242 150 814WUAC200P60 smart 4031582501889

Hinweis

Verschiedene Plattenabmessungen und/oder weitere Varianten auf Anfrage.
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101www.tente.com

http://www.tente.com


102

BEWEGUNG IN JEDE RICHTUNG
TENTE MECANUM RAD
Die Industrie 4.0 ist eine industrielle Revolution, die wir gut kennen. Der Industriemarkt sucht nach 
intelligenten und effizienten Lösungen zur Reduzierung der Produktionskosten und zur Vermeidung von 
Ausfallzeiten. Dadurch steigen die technischen Anforderungen an Räder erheblich. Mit unserem  
Mecanum Rad bieten wir eine Lösung für maximale Flexibilität und Manövrierbarkeit, die den  
Marktanforderungen bei fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und autonomen mobilen Robotern 
(AMR) entspricht.​ 
 
Durch die Anordnung der Räder kann sich das Mecanum Rad jederzeit omnidirektional in jede Richtung 
bewegen. Auf diese Weise erhalten Sie höchste Flexibilität und optimale Manövrierbarkeit. Die  
Verwendung von Mecanum Rädern ermöglicht eine sehr präzise Ausrichtung, auch auf engstem Raum. 
Außerdem lassen sich mit Mecanum Rädern auch schwere Lasten einwandfrei bewegen.​

Beratung und Entwicklung​  
Was sind Ihre Anforderungen? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? 
Wir können Ihnen helfen, das passende Rad zu entwickeln.

1. Analyse​ 
Wir führen eine Analyse Ihrer 
Prozesse und Anwendungen 
direkt bei Ihnen vor Ort durch.​

2. Konzeptionsphase​ 
Wir entwickeln die konzeptionelle 
Idee einer Mobilitätslösung,  
die genau auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.​ 

3. Präsentation​ 
Wir stellen Ihnen das Konzept 
vor und besprechen die nächsten 
Schritte im Detail. Anschließend 
erhalten Sie von uns einen 
Prototypen.​

4. Testphase​
Sie können den Prototyp anhand 
Ihrer Anwendung ausgiebig 
testen.​

5. Umsetzung​
Wir setzen das geplante Projekt 
in enger Zusammenarbeit mit 
Ihnen um. Dabei nutzen wir 
unser langjähriges Know-how im 
Bereich der Entwicklung.​

Unser Service​
Bei längerem Gebrauch kann es zur Abnutzung 
oder zu Beschädigungen des Rades kommen. 
Unser Service übernimmt die Reparatur des 
Rades, damit Sie dieses schnellstmöglich wieder 
einsetzen können.​

http://www.tente.com
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR  
ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
Unsere Mecanum Räder werden nach Kundenwunsch gefertigt. Anhand Ihrer Anforderungen  
entwickeln wir das passende Rad und verwenden dabei verschiedene Materialien und  
Durchmesser, um die optimale Lösung zu realisieren.​

Hochwertiges Polyurethan ​
Wir bieten verschiedene Premium- 
Polyurethane wie Novatech, Ultratech  
und Ultratech plus. Weitere Informationen  
dazu finden Sie in unserem Flyer:  
www.tente.com/polyurethan_loesungen

Durchmesser​
Verschiedene Durchmesser  
und Abmessungen möglich.​

Tragfähigkeit 
Verschiedene  
Tragfähigkeiten 
möglich, abhängig 
vom Durchmesser.

Individuelles Design ​
Kundenspezifische 
Gestaltung z.B. mit 
Kundenlogo.​

Präzise Lager 
​Aufgrund der 
komplexen 
Funktionalität 
verwenden wir 
sehr präzise Lager.​

http://www.tente.com


Abriebfeste Lauffläche
Verringerte Wartung

Gute Kältebeständigkeit
Besonders langlebig

Erschütterungsarmer Transport
Schutz des Transportgutes

Hohe Druckstabilität
Verformungsfrei für erhöhten Laufkomfort

Geräuscharmer Lauf
Stark reduzierte  
Geräuschemission

Optimale Manövrierbarkeit
Leichtes Rollen und Schwenken

Konstante Hitzebeständigkeit
Zum Einsatz in Öfen

Präzise Führung
Spurkranz für Schienenführung

Wir bieten auch eine ESD-Version an. 
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen.

Aus Polyamid und duroplastischem Kunststoff.

STABILER LAUF
MIT DURATECH RÄDERN 
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DURATECH
Stabil und unverwüstlich, aus Polyamid
und duroplastischem Kunststoff
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UOO Beschreibung
Rad aus Polyamid,
naturfarbig, Gleitlager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

80 34 12,1 44,4 200 UOO080x34-Ø12 4031582070095

100 36 12,1 44,4 200 UOO100x36-Ø12 4031582070101

125 40 12 44,4 300 UOO125x40-Ø12 HL 44,4 4031582070118

125 40 12 48,4 300 UOO125x40-Ø12 HL 48 4031582323467

160 40 20,1 58 500 UOO160x40-Ø20 4031582070125

200 46 20,1 58 600 UOO200x46-Ø20 4031582070132

200 50 20,1 58 800 UOO200x50-Ø20 4031582323474

UOR Beschreibung
Rad aus Polyamid,
naturfarbig, Rollenlager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

80 34 12 44,4 180 UOR080x34-Ø12 4031582396645

100 36 12 44,4 200 UOR100x36-Ø12 4031582323535

125 40 12 44,4 300 UOR125x40-Ø12 HL 44,4 4031582323542

125 40 12 48,4 300 UOR125x40-Ø12 HL 48,4 4031582323559

160 40 20 58 400 UOR160x40-Ø20 4031582323566

200 50 20 58 400 UOR200x50-Ø20 4031582323573

UOP Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
naturfarbig,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig
von – 40 bis + 80 °C

125 46 20 60 300 UOP125x46-Ø20 4031582323504

UOP Beschreibung
Rad aus Polyamid,
naturfarbig, mit kleinem
Fadenschutz,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

100 36 8,3 45 250 UOP100x36-Ø8 4031582323481

125 40 8,3 45 300 UOP125x40-Ø8 4031582323498

200 50 12,5 60 800 UOP200x50-Ø12,5 4031582323511

200 50 20,1 60 800 UOP200x50-Ø20 4031582323528

Weitere Infos unter www.tente.com 309
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DURATECH
Stabil und unverwüstlich, aus Polyamid
und duroplastischem Kunststoff
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TOO Beschreibung
Rad aus Polyamid,
naturfarbig, schwere
Ausführung, Gleitlager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

100 50 15 60 720  600 TOO100x50-Ø15 4031582322484

100 50 20 60 720  600 TOO100x50-Ø20 4031582322491

125 50 15 60 840  700 TOO125x50-Ø15 4031582322507

125 50 20 60 840  700 TOO125x50-Ø20 4031582322514

150 50 20 60 960  800 TOO150x50-Ø20 4031582322521

160 50 20 60 1020  850 TOO160x50-Ø20 4031582322538

200 50 20 60 1200  1000 TOO200x50-Ø20 4031582322545

200 50 25 60 1200  1000 TOO200x50-Ø25 4031582322552

250 50 25 60 1320  1100 TOO250x50-Ø25 4031582322569

TOP Beschreibung
Rad aus Polyamid,
naturfarbig, schwere
Ausführung,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
 – 40 bis + 80 °C

65 32 12 32 290  240 TOP065x32-Ø12 4031582332315

80 60 20 60 600  500 TOP080x60-Ø20 4031582365436

100 50 20 60 720  600 TOP100x50-Ø20 4031582322675

125 50 20 60 840  700 TOP125x50-Ø20 4031582322682

150 50 20 60 960  800 TOP150x50-Ø20 4031582322699

160 50 20 60 1020  850 TOP160x50-Ø20 4031582322705

200 50 20 60 1200  1000 TOP200x50-Ø20 4031582322729

200 50 25 60 1200  1000 TOP200x50-Ø25 4031582322736

250 50 20 60 1320  1100 TOP250x50-Ø20 4031582366266

250 50 25 60 1320  1100 TOP250x50-Ø25 4031582322743

310 TENTE Rollen & Räder Weitere Infos unter www.tente.com
106

http://www.tente.com


European Catalogue 8.0 Date:26.01.2023 14:24:37 Language:de Domain:tente.de User:Wied

DURATECH
Stabil und unverwüstlich, aus Polyamid
und duroplastischem Kunststoff
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MOP Beschreibung
Rad aus Polyamid,
naturfarbig,
superschwere
Ausführung,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C.
Sonderanfertigungen auf
Anfrage möglich.

100 50 20 60 1680  1400 MOP100x50-Ø20 4031582320008

125 50 20 60 2040  1700 MOP125x50-Ø20 4031582320015

150 50 30 60 2520  2100 MOP150x50-Ø30 4031582320022

150 80 35 90 3600  3000 MOP150x80-Ø35 4031582320039

160 50 30 60 2700  2250 MOP160x50-Ø30 4031582320046

200 50 35 60 3360  2800 MOP200x50-Ø35 4031582320053

200 80 40 90 5400  4500 MOP200x80-Ø40 4031582320060

250 50 40 60 4200  3500 MOP250x50-Ø40 4031582320077

250 80 50 90 6600  5500 MOP250x80-Ø50 4031582320084

300 80 50 90 7800  6500 MOP300x80-Ø50 4031582320091

400 110 80 120 9000  7500 MOP400x110-Ø80 4031582332322

MMP Beschreibung
Spurkranzrad aus
Polyamid, sehr schwere
Ausführung,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 40 bis + 80 °C.
Sonderanfertigungen
auch mit Paßfedernut
möglich.

50 26 15 32 240  200 MMP050x26-Ø15 4031582399370

75 30 20 47 480  400 MMP075x30-Ø20 4031582399387

100 36 20 52 660  550 MMP100x36-Ø20 4031582399394

125 36 20 52 960  800 MMP125x36-Ø20 4031582399400

150 36 20 52 1200  1000 MMP150x36-Ø20 4031582399417

200 38 25 60 1560  1300 MMP200x38-Ø25 4031582399424

250 50 30 70 2400  2000 MMP250x50-Ø30 4031582399431

Weitere Infos unter www.tente.com 311
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DURATECH
Stabil und unverwüstlich, aus Polyamid
und duroplastischem Kunststoff
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TOP Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
naturfarbig,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

80 60 25 60 6005 600 TOP080x60-Ø25 HL60 4031582331011

80 70 20 76 6204ZV 700 TOP080x70-Ø20 HL76 4031582322576

80 74 20 80 6204ZV 700 TOP080x74-Ø20 HL80 4031582331028

82 54 20 60 6204ZV 600 TOP082x54-Ø20 HL60 4031582322583

82 66 20 66 6204 650 TOP082x66-Ø20 HL66 4031582331042

82 70 20 70 6204 750 TOP082x70-Ø20 HL70 4031582322590

82 80 20 82 6204ZV 750 TOP082x80-Ø20 HL82 4031582322606

82 88 20 90 6204ZV 900 TOP082x88-Ø20 HL90 4031582322613

82 90 20 90 6304 900 TOP082x90-Ø20 HL90 4031582322620

82 91 20 93 6204ZV 900 TOP082x91-Ø20 HL93 4031582322637

82 91 25 97 6005ZV 900 TOP082x91-Ø25 HL97 4031582322644

82 93 20 95 6204ZV 900 TOP082x93-Ø20 HL95 4031582322651

82 98 20 100 6204ZV 900 TOP082x98-Ø20 HL100 4031582322668

85 60 20 60 6204 650 TOP085x60-Ø20 HL60 4031582331165

85 65 20 65 6204 650 TOP085x65-Ø20 HL65 4031582331172

85 70 20 70 6204 750 TOP085x70-Ø20 HL70 4031582331189

85 75 20 75 6204 750 TOP085x75-Ø20 HL75 4031582331196

85 80 20 80 6204 750 TOP085x80-Ø20 HL80 4031582331202

85 85 20 85 6204 800 TOP085x85-Ø20 HL85 4031582331219

85 90 20 90 6204 800 TOP085x90-Ø20 HL90 4031582331240

85 95 20 95 6204 900 TOP085x95-Ø20 HL95 4031582331271

85 95 20 97 6204ZV 900 TOP085x95-Ø20 HL97 4031582334234

85 100 20 100 6204 900 TOP085x100-Ø20 HL100 4031582331301

85 100 20 102 6204ZV 900 TOP085x100-Ø20 HL102 4031582334241

312 TENTE Rollen & Räder Weitere Infos unter www.tente.com
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DURATECH
Stabil und unverwüstlich, aus Polyamid
und duroplastischem Kunststoff
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Radkörper TOP Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
naturfarbig,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

80 60 60 Ø47x12 600 RK.TOP080x60-Ø47x12 4031582329698

80 70 Ø47x12 650 RK.TOP080x70-Ø47x12 4031582329707

80 74 Ø47x12 700 RK.TOP080x74-Ø47x12 4031582329711

82 54 Ø47x12 600 RK.TOP082x54-Ø47x12 4031582329728

82 66 Ø47x14 650 RK.TOP082x66-Ø47x14 4031582329735

82 70 70 Ø47x14 750 RK.TOP082x70-Ø47x14 4031582329742

82 80 80 Ø47x14 750 RK.TOP082x80-Ø47x14 4031582329780

82 90 Ø52x15 900 RK.TOP082x90-Ø52x15 4031582329803

82 91 91 Ø47x12 900 RK.TOP082x91-Ø47x12 4031582329810

82 91 Ø47x14 900 RK.TOP082x91-Ø47x14 4031582329827

82 93 Ø47x14 900 RK.TOP082x93-Ø47x14 4031582329834

82 98 Ø47x14 900 RK.TOP082x98-Ø47x14 4031582330700

85 60 Ø47x14 650 RK.TOP085x60-Ø47x14 4031582329865

85 65 Ø47x14 650 RK.TOP085x65-Ø47x14 4031582383850

85 70 70 Ø47x14 750 RK.TOP085x70-Ø47x14 4031582329896

85 80 Ø47x14 750 RK.TOP085x80-Ø47x14 4031582329919

85 85 Ø47x14 800 RK.TOP085x85-Ø47x14 4031582329926

85 90 90 Ø47x14 800 RK.TOP085x90-Ø47x14 4031582329933

85 95 95 Ø47x14 900 RK.TOP085x95-Ø47x14 4031582330823

85 100 100 Ø47x14 900 RK.TOP085x100-Ø47x14 4031582334258
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Wir bieten auch eine ESD-Version an. 
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen.

Variable Härte
Optimale Materialeigenschaften  
für jeden Einsatzzweck

Geprüfte Leitfähigkeit
Zum Schutz von Anwendern und elektrischen 
Geräten vor elektrostatischer Entladung

Anpassungsfähiges Design
Anwendungsspezifisch gestaltbar

Wartungsarme Konstruktion
Verringerte Verschmutzung 
durch Fadenschutz

Dauerhafte Waschbarkeit
Sehr strapazierfähig und hygienisch

Abriebfeste Lauffläche
Verringerte Wartung

Aus gespritztem Polyurethan.

FUNKTIONALES DESIGN
MIT MAXTECH RÄDERN 
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MAXTECH
Perfekt für funktionales Design, aus
gespritztem Polyurethan
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UAR Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
grau, Lauffläche:
Polyurethan, Härte ca.
Shore A 92, Rollenlager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

80 38 12 44,4 150 UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey 4031582323085

100 32 12 44,4 150 UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey 4031582323092

125 32 12 44,4 200 UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey 4031582323146

125 38 12 44,4 300 UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey 4031582323160

UAR Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
weiß, Lauffläche:
Polyurethan, purpurrot,
Rollenlager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

80 32 12 44 100 UAR080x32-Ø12 HL44,4 red 4031582396300

100 32 12 44,4 150 UAR100x32-Ø12 HL44,4 red 4031582323108

125 32 12 44 200 UAR125x32-Ø12 HL44,4 red 4031582323139

125 38 12 44 300 UAR125x38-Ø12 HL44,4 red 4031582323177

125 40 20 58 300 UAR125x40-Ø20 HL58 red 4031582323184

160 40 20 58 350 UAR160x40-Ø20 HL58 red 4031582323191

200 46 20 58 500 UAR200x46-Ø20 HL58 red 4031582323221

UAD Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
weiß, Lauffläche:
Polyurethan, purpurrot,
Rollenlager, rostfrei,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

80 32 12 44,4 100 UAD080x32-Ø12 HL44,4 red 4031582396317

100 32 12 44 150 UAD100x32-Ø12 HL44,4 red 4031582322750

125 32 12 44 200 UAD125x32-Ø12 HL44,4 red 4031582322767

125 38 12 44 300 UAD125x38-Ø12 HL44,4 red 4031582322774

125 40 20 58 300 UAD125x40-Ø20 HL58 red 4031582322781

160 40 20 58 350 UAD160x40-Ø20 HL58 red 4031582322798

200 46 20 58 500 UAD200x46-Ø20 HL58 red 4031582322804

UAP Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
weiß, Lauffläche:
Polyurethan, purpurrot,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

125 40 20 60 300 UAP125x40-Ø20 HL60 red 4031582322965

160 40 20 60 350 UAP160x40-Ø20 HL60 red 4031582322989

200 50 20 60 500 UAP200x50-Ø20 HL60 red 4031582328592

200 50 25 60 500 UAP200x50-Ø25 HL60 red 4031582323061
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MAXTECH
Perfekt für funktionales Design, aus
gespritztem Polyurethan
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UAP Beschreibung
Radkörper aus Polyamid,
Lauffläche aus
Polyurethan,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 40 bis + 80 °C

160 40 12,5 350 UAP160x40-Ø12.5 4031582457681

200 40 12,5 350 UAP200x40-Ø12.5 4031582457698

UAC Beschreibung
Radkörper aus Polyamid,
Lauffläche aus
Polyurethan,
Präzisionskugellager,
rostfrei, waschbar,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

160 40 12,5 350 UAC160x40-Ø12,5 4031582457650

200 40 12,5 350 UAC200x40-Ø12,5 4031582457667
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Wir bieten auch eine 
ESD-Version an. Bitte 
kontaktieren Sie uns für 
weitere Informationen.

Wartungsarme Konstruktion
Verringerte Verschmutzung 
durch Fadenschutz

Geprüfte Leitfähigkeit
Sicherheit für sensible 
Umgebungen

Geräuscharmer 
Lauf
Stark reduzierte 
Geräuschemission

Konstante 
Hitzebeständigkeit
Zum Einsatz in Öfen

Spurlose Bewegung
Schont empfindliche Böden

Dauerhafte Waschbarkeit
Sehr strapazierfähig  
und hygienisch

Erschütterungsarmer Transport
Schutz des Transportgutes

Exzellente Leistungsfähigkeit
Herausragende 
Manövrierfähigkeit  
und Mobilität durch 
Hochleistungsmaterial

Komfortables Fahrverhalten
Leichtes Überfahren  
von Hindernissen

Aus Elastik- und Silikongummi für höchsten Fahrkomfort.

LEISER LAUF  
MIT ELASTECH RÄDERN 
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MAXTECH
Perfekt für funktionales Design, aus
gespritztem Polyurethan
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UAP Beschreibung
Radkörper aus Polyamid,
Lauffläche aus
Polyurethan,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 40 bis + 80 °C

160 40 12,5 350 UAP160x40-Ø12.5 4031582457681

200 40 12,5 350 UAP200x40-Ø12.5 4031582457698

UAC Beschreibung
Radkörper aus Polyamid,
Lauffläche aus
Polyurethan,
Präzisionskugellager,
rostfrei, waschbar,
temperaturbeständig von
– 40 bis + 80 °C

160 40 12,5 350 UAC160x40-Ø12,5 4031582457650

200 40 12,5 350 UAC200x40-Ø12,5 4031582457667
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ELASTECH
Leiseläufer aus Elastikgummi für
höchsten Fahrkomfort
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UFP grau-spurlos Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
grau, Lauffläche:
Elastikreifen, grau-
spurlos, mit kleinem
Fadenschutz,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 80 °C

100 34 8,3 45 160 UFP100x34-Ø8 4031582338690

125 40 8,3 45 250 UFP125x40-Ø8 4031582323344

160 46 12,5 60 300 UFP160x46-Ø12 4031582323368

160 46 20,1 60 300 UFP160x46-Ø20 4031582323375

200 46 12,5 60 400 UFP200x46-Ø12 4031582323382

200 46 20 60 400 UFP200x46-Ø20 4031582323399

UFX grau-spurlos Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
Lauffläche: Elastikreifen,
grau-spurlos, mit kleinem
Fadenschutz,
Präzisionskugellager,
abgedichtet,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 80 °C

100 34 8,3 45 160 UFX100x34-Ø8 4031582337976

125 40 8,3 45 250 UFX125x40-Ø8 4031582337983

160 46 12,5 60 300 UFX160x46-Ø12 4031582337990

200 46 12,5 60 400 UFX200x46-Ø12 4031582338003

UFR blau-spurlos Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
schwarz, Lauffläche:
Elastikreifen, blau-
spurlos, Rollenlager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 80 °C

100 34 12 44,4 160 UFR100x34-Ø12 blue 4031582070392

125 40 12 44,4 250 UFR125x40-Ø12 blue 4031582323405

UFP blau-spurlos Beschreibung
Radkörper: Polyamid,
schwarz, Lauffläche:
Elastikreifen, blau-
spurlos, mit kleinem
Fadenschutz,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 80 °C

100 34 8,3 45 160 UFP100x34-Ø8 blue 4031582338010

125 40 8,3 45 250 UFP125x40-Ø8 blue 4031582323351

328 TENTE Rollen & Räder Weitere Infos unter www.tente.com
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ELASTECH
Leiseläufer aus Elastikgummi für
höchsten Fahrkomfort
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IEP, 68 Shore A Beschreibung
Radkörper: Aluminium,
Lauffläche: Elastikreifen,
aufvulkanisiert,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 85 °C

125 50 20 60 300  240 IEP125x50-Ø20 4031582319682

125 50 25 60 300  240 IEP125x50-Ø25 4031582319699

160 40 15 61 300  240 IEP160x40-Ø15 4031582339017

160 50 20 60 350  280 IEP160x50-Ø20 4031582319705

160 50 25 60 350  280 IEP160x50-Ø25 4031582319712

180 50 20 60 400  320 IEP180x50-Ø20 4031582319729

200 50 20 60 450  360 IEP200x50-Ø20 4031582319736

200 50 25 60 450  360 IEP200x50-Ø25 4031582319743

250 50 20 60 500  400 IEP250x50-Ø20 4031582319750

250 50 25 60 500  400 IEP250x50-Ø25 4031582319767

300 55 20 66 600  480 IEP300x55-Ø20 4031582319781

300 55 25 60 600  480 IEP300x55-Ø25 4031582319774

IFP, 68 Shore A Beschreibung
Radkörper: Aluminium,
Lauffläche: Elastikreifen,
grau-spurlos,
aufvulkanisiert,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 85 °C

125 50 20 60 300  240 IFP125x50-Ø20 4031582319798

125 50 25 60 300  240 IFP125x50-Ø25 4031582319804

160 50 20 60 350  280 IFP160x50-Ø20 4031582319811

160 50 25 60 350  280 IFP160x50-Ø25 4031582319828

200 50 20 60 450  360 IFP200x50-Ø20 4031582319835

200 50 25 60 450  360 IFP200x50-Ø25 4031582319842

250 50 20 60 500  400 IFP250x50-Ø20 4031582366280

250 50 25 60 500  400 IFP250x50-Ø25 4031582366297

300 55 25 60 600  480 IFP300x55-Ø20 4031582366303

300 55 25 60 600  480 IFP300x55-Ø25 4031582366310

Weitere Versionen

Auch in antistatisch und in elektrisch leitfähig verfügbar, außerdem zertifizierte ESD-konforme Räder auf
Anfrage möglich.
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ELASTECH
Leiseläufer aus Elastikgummi für
höchsten Fahrkomfort
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FVP, 67 Shore A Beschreibung
Radkörper: Guss,
lackiert, Lauffläche:
Elastikreifen, aufgezogen,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 80 °C

200 75 20 90 600  500 FVP200x75-Ø20 4031582319514

200 75 25 90 600  500 FVP200x75-Ø25 4031582365412

250 80 25 90 810  675 FVP250x80-Ø25 4031582319521

250 80 30 90 810  675 FVP250x80-Ø30 4031582365429

300 85 30 90 960  800 FVP300x85-Ø30 4031582319538

SEP, 67 Shore A Beschreibung
Radkörper: Stahlblech,
Lauffläche: Elastikreifen,
schwarz, aufvulkanisiert,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 80 °C

160 50 20 60 540  450 SEP160x50-Ø20 HL60 4031582346664

200 50 20 60 600  500 SEP200x50-Ø20 HL60 4031582346671

SFP, 67 Shore A Beschreibung
Radkörper: Stahlblech,
geschweißt, lackiert,
Lauffläche: Elastikreifen,
grau-spurlos,
aufvulkanisiert,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
– 20 bis + 80 °C

160 50 20 60 540  450 SFP160x50-Ø20 4031582322200

200 50 20 60 600  500 SFP200x50-Ø20 4031582322217
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Wir bieten auch eine 
ESD-Version an. Bitte 
kontaktieren Sie uns für 
weitere Informationen.

Durch schnittfestes und antistatisches Material sind Novatech Räder gleichzeitig für 
raue Einsatzbedingungen und sensible Umgebungen die optimale wartungsarme 
Lösung. 

Spurlose Bewegung 
Schont empfindliche Böden.

Antistatische Option
Sicherheit für sensible  
Umgebungen.

Stabiler Radkörper
Aluminium-, Guss- 
oder Stahl-Radkörper.

Optimierte Fahreigenschaften
Flache und ballige Profile für 
anwendungsoptimierte Fahr- 
eigenschaften.

Schnittfestes Material
Geeignet für raue Einsatz- 
bedingungen.

Funktionssichere 
Konstruktion 
Passfedernut für 
sicheren Antrieb.

Abriebfeste Lauffläche 
Verringerte Wartung.

HOHE BELASTBARKEIT  
MIT NOVATECH RÄDERN 
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NOVATECH
Hochbelastbare Klassiker mit
gegossenem Polyurethanbelag
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ETP, 92 Shore A Beschreibung
Radkörper: Stahl,
Lauffläche: Polyurethan,
gegossen,
Präzisionskugellager,
Temperaturbeständigkeit
von - 10 bis + 70 °C

60 20 20 12 100  80 ETY060x20-Ø20 HL12 4031582318463

60 25 20 12 140  110 ETP060x25-Ø20 HL12 4031582318470

70 20 20 12 120  100 ETP070x20-Ø20 HL12 4031582331233

80 20 20 14 140  110 ETP080x20-Ø20 HL14 4031582318524

80 20 25 12 140  110 ETP080x20-Ø25 HL12 4031582365382

80 25 20 14 160  130 ETP080x25-Ø20 HL14 4031582318531

80 25 25 12 160  130 ETP080x25-Ø25 HL12 4031582369427

100 20 20 14 180  140 ETP100x20-Ø20 HL14 4031582318845

100 25 20 14 210  170 ETP100x25-Ø20 HL14 4031582318852

100 25 25 12 210  170 ETP100x25-Ø25 HL12 4031582331288
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NOVATECH
Hochbelastbare Klassiker mit
gegossenem Polyurethanbelag
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ITP, 92 Shore A, ballig Beschreibung
Radkörper: Aluminium,
Lauffläche: Polyurethan,
gegossen,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C

100 40 8 49 300  240 ITP100x40-Ø8 HL49 4031582319859

100 40 9 45 300  240 ITP100x40-Ø9 HL45 convex 4031582365399

100 40 9 49 300  240 ITP100x40-Ø9 HL49 convex 4031582365405

100 40 12 26 300  240 ITP100x40-Ø12 HL26 convex 4031582329759

100 50 20 60 450  360 ITP100x50-Ø20 convex 4031582377132

125 50 20 60 500  400 ITP125x50-Ø20 convex 4031582330458

125 50 25 60 500  400 ITP125x50-Ø25 convex 4031582330489

160 50 20 60 800  640 ITP160x50-Ø20 convex 4031582330502

160 50 25 60 800  640 ITP160x50-Ø25 convex 4031582330526

200 50 20 60 800  640 ITP200x50-Ø20 convex 4031582330540

200 50 25 60 700  560 ITP200x50-Ø25 convex 4031582330564

ITP, 92 Shore A, flach Beschreibung
Radkörper: Aluminium,
Lauffläche: Polyurethan,
gegossen,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C

100 50 20 60 540  430 ITP100x50-Ø20 flat 4031582070309

100 50 25 60 540  430 ITP100x50-Ø25 flat 4031582319866

125 30 15 45 420  335 ITP125x30-Ø15 HL45 flat 4031582319873

125 50 20 60 500  400 ITP125x50-Ø20 flat 4031582070316

125 50 25 60 500  400 ITP125x50-Ø25 flat 4031582319880

150 50 20 60 650  520 ITP150x50-Ø20 flat 4031582319897

150 50 25 60 650  520 ITP150x50-Ø25 flat 4031582319903

160 50 20 60 800  640 ITP160x50-Ø20 flat 4031582070323

160 50 25 60 800  640 ITP160x50-Ø25 flat 4031582319910

200 50 20 60 800  640 ITP200x50-Ø20 flat 4031582070330

200 50 25 60 800  640 ITP200x50-Ø25 flat 4031582319927

250 55 20 66 1000  800 ITP250x55-Ø20 flat 4031582070347

250 55 25 60 1000  800 ITP250x55-Ø25 flat 4031582319934

ITP, 80 Shore A, ballig Beschreibung
Radkörper: Aluminium,
Lauffläche: PU-Soft-
Belag, Polyurethan,
gegossen,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C

125 50 20 60 400  320 ITP125x50-Ø20-SH80A convex 4031582329483

125 50 25 60 400  320 ITP125x50-Ø25-SH80A convex 4031582329506

150 50 20 60 500  400 ITP150x50-Ø20-SH80A convex 4031582329513

150 50 25 60 500  400 ITP150x50-Ø25-SH80A convex 4031582329537

160 50 20 60 550  440 ITP160x50-Ø20-SH80A convex 4031582329544

160 50 25 60 550  440 ITP160x50-Ø25-SH80A convex 4031582332179

200 50 20 60 700  560 ITP200x50-Ø20-SH80A convex 4031582329599

200 50 25 60 700  560 ITP200x50-Ø25-SH80A convex 4031582329605

250 50 20 60 800  640 ITP250x50-Ø20-SH80A convex 4031582366273

250 50 25 60 800  640 ITP250x50-Ø25-SH80A convex 4031582329629
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NOVATECH
Hochbelastbare Klassiker mit
gegossenem Polyurethanbelag
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FTP, 92 Shore A Beschreibung
Radkörper: Guss,
lackiert, Lauffläche:
Polyurethan,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C.
Sondergrößen auf
Anfrage.

100 50 20 60 540  450 FTP100x50-Ø20 HL60 4031582329391

125 50 25 60 660  550 FTP125x50-Ø25 HL60 4031582330694

150 50 20 50 840  700 FTP150x50-Ø20 HL50 4031582329438

150 50 20 60 840  700 FTP150x50-Ø20 HL60 4031582329452

150 50 25 60 840  700 FTP150x50-Ø25 HL60 4031582329476

150 60 20 60 960  800 FTP150x60-Ø20 HL60 4031582329490

150 60 25 60 960  800 FTP150x60-Ø25 HL60 4031582329520

160 50 20 60 1100  900 FTP160x50-Ø20 HL60 4031582329551

160 50 25 60 1100  900 FTP160x50-Ø25 HL60 4031582329568

200 50 20 60 1200  1000 FTP200x50-Ø20 HL60 4031582329636

200 50 25 60 1200  1000 FTP200x50-Ø25 HL60 4031582329650

200 60 20 60 1440  1200 FTP200x60-Ø20 HL60 4031582329667

200 60 25 60 1440  1200 FTP200x60-Ø25 HL60 4031582329674

200 80 25 90 1680  1400 FTP200x80-Ø25 HL90 4031582329681

250 50 20 60 1440  1200 FTP250x50-Ø20 HL60 4031582319378

250 50 25 60 1440  1200 FTP250x50-Ø25 HL60* 4031582319385

250 50 30 60 1440  1200 FTP250x50-Ø30 HL60 4031582331059

250 60 25 62 1680  1400 FTP250x60-Ø25 HL62 4031582331066

250 60 30 60 1680  1400 FTP250x60-Ø30 HL60 4031582319408

250 80 25 92 2160  1800 FTP250x80-Ø25 HL92 4031582319415

250 80 30 90 2160  1800 FTP250x80-Ø30 HL90 4031582319422

250 100 35 120 2640  2200 FTP250x100-Ø35 HL120 4031582319361

300 50 30 60 1680  1400 FTP300x50-Ø30 HL60 4031582319446

300 80 30 92 2400  2000 FTP300x80-Ø30 HL92 4031582331097

300 80 35 90 2400  2000 FTP300x80-Ø35 HL90 4031582377125

300 100 40 120 3120  2600 FTP300x100-Ø40 HL120 4031582319439

400 80 40 90 3000  2500 FTP400x80-Ø40 HL90 4031582319507

400 100 40 120 3840  3200 FTP400x100-Ø40 HL120 4031582319491

STP, 92 Shore A Beschreibung
Radkörper: Stahlblech,
geschweißt, lackiert,
Lauffläche: Polyurethan,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C.
Sondergrößen auf
Anfrage.

250 100 35 120 2640  2200 STP250x100-Ø35 HL120 4031582322231

300 100 35 120 3120  2600 STP300x100-Ø35 HL120 4031582331127

300 100 40 120 3120  2600 STP300x100-Ø40 HL120 4031582322248

400 100 40 120 3840  3200 STP400x100-Ø40 HL120 4031582322262

500 80 50 90 3840  3200 STP500x80-Ø50 HL90 4031582322293

500 100 50 120 4800  4000 STP500x100-Ø50 HL120 4031582322279

500 150 50 160 6360  5300 STP500x150-Ø50 HL160 4031582322286
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ITB, 92 Shore A Beschreibung
Radkörper: Aluminium,
Passfedernut nach DIN
6885, Lauffläche:
Polyurethan,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C

125 50 17 54 500  400 ITB125x50-Ø17 H7 4031582397888

125 50 20 54 500  400 ITB125x50-Ø20 H7 4031582397871

125 50 25 54 500  400 ITB125x50-Ø25 H7 4031582397895

160 50 20 54 800  640 ITB160x50-Ø20 H7 4031582397901

160 50 25 54 800  640 ITB160x50-Ø25 H7 4031582397918

160 50 30 54 800  640 ITB160x50-Ø30 H7 4031582397925

200 50 20 54 960  800 ITB200x50-Ø20 H7 4031582397949

200 50 25 54 960  800 ITB200x50-Ø25 H7 4031582397956

200 50 30 54 960  800 ITB200x50-Ø30 H7 4031582397963

200 50 35 54 960  800 ITB200x50-Ø35 H7 4031582397932

250 55 25 60 1200  1000 ITB250x55-Ø25 H7 4031582397987

250 55 30 60 1200  1000 ITB250x55-Ø30 H7 4031582397970

250 55 35 60 1200  1000 ITB250x55-Ø35 H7 4031582397994
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FTP, 92 Shore A Beschreibung
Radkörper: Guss,
lackiert, Lauffläche:
Polyurethan,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C.
Sondergrößen auf
Anfrage.

100 50 20 60 540  450 FTP100x50-Ø20 HL60 4031582329391

125 50 25 60 660  550 FTP125x50-Ø25 HL60 4031582330694

150 50 20 50 840  700 FTP150x50-Ø20 HL50 4031582329438

150 50 20 60 840  700 FTP150x50-Ø20 HL60 4031582329452

150 50 25 60 840  700 FTP150x50-Ø25 HL60 4031582329476

150 60 20 60 960  800 FTP150x60-Ø20 HL60 4031582329490

150 60 25 60 960  800 FTP150x60-Ø25 HL60 4031582329520

160 50 20 60 1100  900 FTP160x50-Ø20 HL60 4031582329551

160 50 25 60 1100  900 FTP160x50-Ø25 HL60 4031582329568

200 50 20 60 1200  1000 FTP200x50-Ø20 HL60 4031582329636

200 50 25 60 1200  1000 FTP200x50-Ø25 HL60 4031582329650

200 60 20 60 1440  1200 FTP200x60-Ø20 HL60 4031582329667

200 60 25 60 1440  1200 FTP200x60-Ø25 HL60 4031582329674

200 80 25 90 1680  1400 FTP200x80-Ø25 HL90 4031582329681

250 50 20 60 1440  1200 FTP250x50-Ø20 HL60 4031582319378

250 50 25 60 1440  1200 FTP250x50-Ø25 HL60* 4031582319385

250 50 30 60 1440  1200 FTP250x50-Ø30 HL60 4031582331059

250 60 25 62 1680  1400 FTP250x60-Ø25 HL62 4031582331066

250 60 30 60 1680  1400 FTP250x60-Ø30 HL60 4031582319408

250 80 25 92 2160  1800 FTP250x80-Ø25 HL92 4031582319415

250 80 30 90 2160  1800 FTP250x80-Ø30 HL90 4031582319422

250 100 35 120 2640  2200 FTP250x100-Ø35 HL120 4031582319361

300 50 30 60 1680  1400 FTP300x50-Ø30 HL60 4031582319446

300 80 30 92 2400  2000 FTP300x80-Ø30 HL92 4031582331097

300 80 35 90 2400  2000 FTP300x80-Ø35 HL90 4031582377125

300 100 40 120 3120  2600 FTP300x100-Ø40 HL120 4031582319439

400 80 40 90 3000  2500 FTP400x80-Ø40 HL90 4031582319507

400 100 40 120 3840  3200 FTP400x100-Ø40 HL120 4031582319491

STP, 92 Shore A Beschreibung
Radkörper: Stahlblech,
geschweißt, lackiert,
Lauffläche: Polyurethan,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C.
Sondergrößen auf
Anfrage.

250 100 35 120 2640  2200 STP250x100-Ø35 HL120 4031582322231

300 100 35 120 3120  2600 STP300x100-Ø35 HL120 4031582331127

300 100 40 120 3120  2600 STP300x100-Ø40 HL120 4031582322248

400 100 40 120 3840  3200 STP400x100-Ø40 HL120 4031582322262

500 80 50 90 3840  3200 STP500x80-Ø50 HL90 4031582322293

500 100 50 120 4800  4000 STP500x100-Ø50 HL120 4031582322279

500 150 50 160 6360  5300 STP500x150-Ø50 HL160 4031582322286
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Radkörper ETP Beschreibung
Radkörper: Stahl,
Lauffläche: Polyurethan,
92 Shore A, gegossen,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C

75 40 40 Ø47x14 350 RK.ETP075x40-Ø47x14 4031582330007

75 50 Ø47x12 500 RK.ETP075x50-Ø47x12 4031582369496

75 60 Ø47x14 550 RK.ETP075x60-Ø47x14 4031582369502

75 62 62 Ø47x14 550 RK.ETP075x62-Ø47x14 4031582330014

75 80 Ø47x14 700 RK.ETP075x80-Ø47x14 4031582369519

75 95 Ø47x14 550 RK.ETP075x95-Ø47x14 4031582330052

78 78 Ø47x16 700 RK.ETP078x78-Ø47x16 4031582330069

80 40 Ø47x14 500 RK.ETP080x40-Ø47x14 4031582330090

80 54 Ø47x12,5 500 RK.ETP080X54-Ø47x12.5 4031582330250

80 54 Ø47x14 500 RK.ETP080x54-Ø47x14 4031582330113

80 60 Ø47x12 500 RK.ETP080x60-Ø47x12 4031582330120

80 60 Ø47x14 500 RK.ETP080x60-Ø47x14 4031582330137

80 62 Ø47x18 600 RK.ETP080x62-Ø47x18 4031582369526

80 70 70 Ø47x14 700 RK.ETP080x70-Ø47x14 4031582330168

80 75 Ø47x14 700 RK.ETP080x75-Ø47x14 4031582369533

82 60 60 Ø47 x 14 600 RK.ETP082x60-Ø47X14 4031582330366

82 62 Ø47x13 600 RK.ETP082x62-Ø47x13 4031582330397

82 62 Ø47x14 600 RK.ETP082x62-Ø47x14 4031582330410

82 66 Ø47x16 700 RK.ETP082x66-Ø47x16 4031582330441

82 68 Ø47x12 700 RK.ETP082x68-Ø47x12 4031582369540

82 70 70 Ø47x14 700 RK.ETP082x70-Ø47x14 4031582330519

82 70 Ø47x16 700 RK.ETP082x70-Ø47x16 4031582330533

82 70 Ø47x18 700 RK.ETP082x70-Ø47x18 4031582330571

82 90 90 Ø47x14 750 RK.ETP082x90-Ø47x14 4031582330625

82 96 Ø52x14 750 RK.ETP082x96-Ø52x14 4031582330656

82 100 Ø47x12 800 RK.ETP082x100-Ø47x12 4031582369557

82 100 100 Ø47x14 800 RK.ETP082x100-Ø47x14 4031582330663

82 100 Ø47x16 800 RK.ETP082x100-Ø47x16 4031582330670

85 60 Ø47x14 600 RK.ETP085x60-Ø47x14 4031582330717

85 70 Ø47x14 700 RK.ETP085x70-Ø47x14 4031582330762

85 75 Ø47x14 800 RK.ETP085x75-Ø47x14 4031582330793

85 75 Ø47x15 700 RK.ETP085x75-Ø47x15 4031582330809

85 80 Ø47x14 800 RK.ETP085x80-Ø47x14 4031582328905

85 80 Ø47x15.5 800 RK.ETP085x80-Ø47x15,5 4031582369571

85 90 Ø47x14 800 RK.ETP085x90-Ø47x14 4031582329001

85 90 Ø47x18 800 RK.ETP085x90-Ø47x18 4031582329018

85 95 Ø47x14 900 RK.ETP085x95-Ø47x14 4031582329025

85 100 Ø47x14 900 RK.ETP085x100-Ø47x14 4031582329049

90 42 42 Ø47x14 450 RK.ETP090x42-Ø47x14 4031582329162

100 40 Ø47x14 500 RK.ETP100x40-Ø47x14 4031582369588

100 40 Ø52x15 500 RK.ETP100x40-Ø52x15 4031582329223

120 50 Ø52x15 600 RK.ETP120x50-Ø52x15 4031582369595
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ETP Beschreibung
Radkörper: Stahl,
Lauffläche: Polyurethan,
92 Shore A, gegossen,
Präzisionskugellager,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C

75 40 20 40 6204ZV 350 ETP075x40-Ø20 HL40 4031582318487

75 50 25 50 6005 550 ETP075x50-Ø25 HL50 4031582340136

75 62 20 62 6204 550 ETP075x62-Ø20 HL62 4031582318494

80 34 12 32 6201 200 ETP080x34-Ø12 HL32 4031582329353

80 40 20 40 6204 500 ETP080x40-Ø20 HL40 4031582318555

80 54 20 54 6204 500 ETP080x54-Ø20 HL54 4031582318562

80 54 20 60 6204ZV 500 ETP080x54-Ø20 HL60 4031582318579

80 60 20 60 6204 500 ETP080x60-Ø20 HL60 4031582318586

80 70 20 70 6204 700 ETP080x70-Ø20 HL70 4031582318623

82 34 12 34 6201 400 ETP082x34-Ø12 HL32 4031582318661

82 60 20 62 6204ZV 600 ETP082x60-Ø20 HL62 4031582318678

82 62 20 62 6204 600 ETP082x62-Ø20 HL62 4031582318685

82 70 20 70 6204 700 ETP082x70-Ø20 HL70 4031582318715

82 76 20 76 6204 700 ETP082x76-Ø20 HL76 4031582318722

82 76 20 83 6204ZV 700 ETP082x76-Ø20 HL83 4031582383836

82 100 20 96 6204 800 ETP082x100-Ø20 HL96 4031582318647

82 100 20 100 6204 800 ETP082x100-Ø20 HL100 4031582329308

85 60 20 60 6204 600 ETP085x60-Ø20 HL60 4031582369441

85 70 20 62 6204 700 ETP085x70-Ø20 HL62 4031582318753

85 70 20 70 6204 700 ETP085x70-Ø20 HL70 4031582369458

85 75 20 75 6204 700 ETP085x75-Ø20 HL75 4031582318777

85 80 20 80 6204 800 ETP085x80-Ø20 HL80 4031582330304

85 90 17 90 6303 800 ETP085x90-Ø17 HL90 4031582369465

85 90 20 82 6204 800 ETP085x90-Ø20 HL82 4031582318814

85 95 20 95 6204 900 ETP085x95-Ø20 HL95 4031582318821

85 100 20 100 6204 900 ETP085x100-Ø20 HL100 4031582318739

85 115 30 115 6006 850 ETP085x115-Ø30 HL115 4031582330380

95 40 20 45 6204ZV 400 ETP095x40-Ø20 HL45 4031582330403

100 40 25 40 6205 500 ETP100x40-Ø25 HL40 4031582318869

120 50 25 50 6304 600 ETP120x50-Ø25 HL50 4031582369489
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Radkörper ETP Beschreibung
Radkörper: Stahl,
Lauffläche: Polyurethan,
92 Shore A, gegossen,
temperaturbeständig von
- 10 bis + 70 °C

75 40 40 Ø47x14 350 RK.ETP075x40-Ø47x14 4031582330007

75 50 Ø47x12 500 RK.ETP075x50-Ø47x12 4031582369496

75 60 Ø47x14 550 RK.ETP075x60-Ø47x14 4031582369502

75 62 62 Ø47x14 550 RK.ETP075x62-Ø47x14 4031582330014

75 80 Ø47x14 700 RK.ETP075x80-Ø47x14 4031582369519

75 95 Ø47x14 550 RK.ETP075x95-Ø47x14 4031582330052

78 78 Ø47x16 700 RK.ETP078x78-Ø47x16 4031582330069

80 40 Ø47x14 500 RK.ETP080x40-Ø47x14 4031582330090

80 54 Ø47x12,5 500 RK.ETP080X54-Ø47x12.5 4031582330250

80 54 Ø47x14 500 RK.ETP080x54-Ø47x14 4031582330113

80 60 Ø47x12 500 RK.ETP080x60-Ø47x12 4031582330120

80 60 Ø47x14 500 RK.ETP080x60-Ø47x14 4031582330137

80 62 Ø47x18 600 RK.ETP080x62-Ø47x18 4031582369526

80 70 70 Ø47x14 700 RK.ETP080x70-Ø47x14 4031582330168

80 75 Ø47x14 700 RK.ETP080x75-Ø47x14 4031582369533

82 60 60 Ø47 x 14 600 RK.ETP082x60-Ø47X14 4031582330366

82 62 Ø47x13 600 RK.ETP082x62-Ø47x13 4031582330397

82 62 Ø47x14 600 RK.ETP082x62-Ø47x14 4031582330410

82 66 Ø47x16 700 RK.ETP082x66-Ø47x16 4031582330441

82 68 Ø47x12 700 RK.ETP082x68-Ø47x12 4031582369540

82 70 70 Ø47x14 700 RK.ETP082x70-Ø47x14 4031582330519

82 70 Ø47x16 700 RK.ETP082x70-Ø47x16 4031582330533

82 70 Ø47x18 700 RK.ETP082x70-Ø47x18 4031582330571

82 90 90 Ø47x14 750 RK.ETP082x90-Ø47x14 4031582330625

82 96 Ø52x14 750 RK.ETP082x96-Ø52x14 4031582330656

82 100 Ø47x12 800 RK.ETP082x100-Ø47x12 4031582369557

82 100 100 Ø47x14 800 RK.ETP082x100-Ø47x14 4031582330663

82 100 Ø47x16 800 RK.ETP082x100-Ø47x16 4031582330670

85 60 Ø47x14 600 RK.ETP085x60-Ø47x14 4031582330717

85 70 Ø47x14 700 RK.ETP085x70-Ø47x14 4031582330762

85 75 Ø47x14 800 RK.ETP085x75-Ø47x14 4031582330793

85 75 Ø47x15 700 RK.ETP085x75-Ø47x15 4031582330809

85 80 Ø47x14 800 RK.ETP085x80-Ø47x14 4031582328905

85 80 Ø47x15.5 800 RK.ETP085x80-Ø47x15,5 4031582369571

85 90 Ø47x14 800 RK.ETP085x90-Ø47x14 4031582329001

85 90 Ø47x18 800 RK.ETP085x90-Ø47x18 4031582329018

85 95 Ø47x14 900 RK.ETP085x95-Ø47x14 4031582329025

85 100 Ø47x14 900 RK.ETP085x100-Ø47x14 4031582329049

90 42 42 Ø47x14 450 RK.ETP090x42-Ø47x14 4031582329162

100 40 Ø47x14 500 RK.ETP100x40-Ø47x14 4031582369588

100 40 Ø52x15 500 RK.ETP100x40-Ø52x15 4031582329223

120 50 Ø52x15 600 RK.ETP120x50-Ø52x15 4031582369595
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Räder
Passend für

Linde 80 70 20 75 A 700 ETX080x70-Ø20 HL75-A 4031582332001

Linde 80 80 12 85 A 700 ETX080x80-Ø12 HL85-A 4031582329957

Linde 80 80 20 85 A 700 ETX080x80-Ø20 HL85-A 4031582329964

Jungheinrich/MIC 82 70 17 75 B 700 ETX082x70-Ø17 HL75-B 4031582331936

Jungheinrich/MIC 82 70 20 72 B 700 ETX082x70-Ø20 HL72-B 4031582331899

Jungheinrich/MIC 82 95 20 99,7 B 770 ETX082x95-Ø20 HL99,7-B 4031582331905

Jungheinrich/MIC 82 100 20 102 B 800 ETX082x100-Ø20 HL102-B 4031582331912

Still,Jungh/MIC 85 60 17 62 B 600 ETX085x60-Ø17 HL62-B 4031582332148

Linde 85 60 20 65 A 600 ETX085x60-Ø20 HL65-A 4031582330847

Linde 85 70 12 75 A 700 ETX085x70-Ø12 HL75-A 4031582330854

Jungheinrich/MIC 85 70 12 75 B 700 ETX085x70-Ø12 HL75-B 4031582331929

Linde 85 70 20 75 A 700 ETX085x70-Ø20 HL75-A 4031582330861

BT 85 70 20 75 F 700 ETX085x70-Ø20 HL75-F 4031582339505

Still,Jungh/MIC 85 75 20 80 F 800 ETX085x75-Ø20 HL80-F 4031582332032

Jungheinrich/MIC 85 75 20 82 A 800 ETX085x75-Ø20 HL82-A 4031582331875

Linde 85 80 12 85 B 800 ETX085x80-Ø12 HL85-B 4031582369670

Linde 85 80 20 85 A 800 ETX085x80-Ø20 HL85-A 4031582330908

Still,Jungh/MIC 85 80 20 85 F 800 ETX085x80-Ø20 HL85-F 4031582332018

Linde 85 80 25 85 A 800 ETX085x80-Ø25 HL85-A 4031582330915

Linde 85 85 12 90 A 800 ETX085x85-Ø12 HL90-A 4031582330922

Jungheinrich 85 85 20 90 F 800 ETX085x85-Ø20 HL90-F 4031582369625

Jungheinrich 85 85 20 95 F 800 ETX085x85-Ø20 HL95-F 4031582369649

Linde/MIC 85 85 25 90 A 800 ETX085x85-Ø25 HL90-A 4031582331868

Jungheinrich 85 85 25 90 F 800 ETX085x85-Ø25 HL90-F 4031582369632
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Räder
Passend für

Linde 85 95 20 100 A 1000 ETX085x95-Ø20 HL100-A 4031582330946

BT 85 95 20 100 F 1000 ETX085x95-Ø20 HL100-F 4031582339598

Linde/MIC 85 95 25 100 A 1000 ETX085x95-Ø25 HL100-A 4031582330953

Linde/MIC 85 100 20 105 A 1000 ETX085x100-Ø20 HL105-A 4031582330960

Linde/MIC 85 100 25 105 A 1000 ETX085x100-Ø25 HL105-A 4031582330977

Jungheinrich 85 100 25 105 F 1000 ETX085x100-Ø25 HL105-F 4031582369656

Linde 85 105 12 110 A 1000 ETX085x105-Ø12 HL110-A 4031582330984

Linde 85 105 20 110 A 1000 ETX085x105-Ø20 HL110-A 4031582330991

Still,Jungh/MIC 85 105 25 110 F 1000 ETX085x105-Ø25 HL110-F 4031582340013

Linde 85 110 25 115 A 1000 ETX085x110-Ø25 HL115-A 4031582331004

Jungheinrich 85 110 25 115 F 1000 ETX085x110-Ø25 HL115-F 4031582369663

Weitere Infos unter www.tente.com 339
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GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT 
MIT ULTRATECH RÄDERN
Herausragende Performance durch Premium-Polyurethan. Ideal für Anwendungen mit hohen 
Lasten bei hoher Geschwindigkeit unter harten Arbeitsbedingungen.

Variable Härte
Optimale Materialeigenschaften 
für jeden Einsatzzweck.

Spurlose Bewegung
Schont empfindliche Böden.

Geschwindigkeit
Für hohe Geschwindigkeiten 
geeignet.

Abriebfeste Lauffläche
Verringerte Wartung.

Stabiler Radkörper
Aluminium-, Guss- 
oder Stahl-Radkörper.

Optimierte Fahreigenschaften
Flache und ballige Profile für  
anwendungsoptimierte  
Manövrierfähigkeit.
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ULTRATECH
Herausragende Performance durch
Premium-Polyurethan
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ICP Beschreibung
Radkörper aus
Aluminium, Lauffläche
aus gegossenem
Polyurethan, Ultratech,
besonders geeignet für
höhere
Geschwindigkeiten von
bis zu 16 km/h,
Präzisionskugellager

160 50 20 60 800  640 ICP160x50-Ø20 4031582445176

200 50 20 60 800  640 ICP200x50-Ø20 4031582445183

ICP soft Beschreibung
Radkörper aus
Aluminium, Lauffläche
aus gegossenem
Polyurethan, Ultratech,
besonders geeignet für
höhere
Geschwindigkeiten von
bis zu 16 km/h,
Präzisionskugellager

160 50 20 60 800  640 ICP160x50-Ø20 soft 4031582445084

200 50 20 60 800  640 ICP200x50-Ø20 soft 4031582445114

FCP Beschreibung
Radkörper aus
Gusseisen, Lauffläche aus
gegossenem
Polyurethan, Ultratech,
besonders geeignet für
höhere
Geschwindigkeiten von
bis zu 16 km/h,
Präzisionskugellager

160 50 20 60 800  640 FCP160x50-Ø20 4031582445152

200 50 20 60 800  640 FCP200x50-Ø20 4031582445169

Weitere Versionen

Andere Radgrößen und Shorehärten auf Anfrage verfügbar.

340 TENTE Rollen & Räder Weitere Infos unter www.tente.com
127www.tente.com

http://www.tente.com


  125 - 250 mm*

Mit dem Fußschutzsystem von TENTE vermeiden Sie Arbeitsunfälle und sorgen für ein Höchst-
maß an Arbeitssicherheit. Die flexiblen Gummischürzen sind auch auf unebenen Böden ein-
setzbar und sorgen so für einen störungsfreien Transport.

Montierter Fußschutz

ERHÖHTE SICHERHEIT  
MIT FUßSCHUTZ

*Bis max. 250 mm Raddurchmesser nutzbar.
  Darüber hinaus nur auf Anfrage.

Be
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ei
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Artikelbeschreibung Fußschutz

Temperaturbereich -20 °C / +60 °C

Breite 151 mm

Bodenabstand 19 mm

Härte der Gummischürzen Shore A 75

G
ew

ic
ht

Rad Ø 125 mm 0,54 kg

Rad Ø 160 mm 0,67 kg

Rad Ø 200 mm 0,75 kg

Rad Ø 250 mm 1,256 kg

Lä
ng

e

Rad Ø 125 mm 185 mm

Rad Ø 160 mm 220 mm

Rad Ø 200 mm 260 mm

Rad Ø 250 mm 310 mm

Technische Daten und Verfügbarkeit

Vielseitiger Einsatz
Alle Bodengegebenheiten 
können ohne Schwierigkeiten 
überwunden werden, 
einschließlich unebener Böden 
und Hindernisse.

Flexibler Gummi
Die flexiblen Gummischürzen 
sind so geformt, dass sie zum 
Rad hin zusammengedrückt 
werden, sobald Rad und 
Fuß in Berührung kommen. 
Dadurch wird verhindert, 
dass der Fuß unter die Rolle 
gerät und Quetschungen 
erfährt.

Starker Stahl
Die starren Schutzschienen, die seitlich am 
Rad befestigt sind, sorgen dafür, dass der Fuß 
im Fall der Fälle seitlich um das Rad geführt 
wird.
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*Bis max. 250 mm Raddurchmesser nutzbar. Darüber hinaus nur auf Anfrage.
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PREMIUM-POLYURETHAN  
FÜR IHRE ANWENDUNGEN  
NOVATECH & ULTRATECH
Entwickelt für Ihre härtesten Anforderungen in direkter Anlehnung am Markt.  
Bereits die Standardqualität Novatech überzeugt durch hohe Abriebbeständigkeit  
unter Extrembedingungen. Unser neu entwickeltes Hochleistungsmaterial Ultratech plus 
zeichnet sich durch hervorragende Beschleunigung und Abbremsung aus.  
Dieses Material schneidet in Vergleichstests mit Standard-Premium-Polyurethan- 
Materialien ausgezeichnet ab. Alle Materialien eignen sich für den Einsatz als  
Antriebs-, Lauf- und Lastenräder.

Ultratech für hohe Geschwindigkeiten und  
große Entfernungen 
Hervorragende Leistung für industrielle 
Anwendungen. Gleiches Material wie Novatech, 
jedoch mit geringerem Rollwiderstand für bessere 
Mobilität. Speziell entwickelt für den Geradeauslauf 
bei hohen Geschwindigkeiten und hohen 
Belastungen. Erhältlich in verschiedenen Shore-
Härtegraden.

Novatech für Standardanwendungen
Hochelastische Klassiker mit gegossener 
Polyurethan-Lauffläche. Abrieb-, reiß- und 
schnittfestes Material mit spurlosem Lauf und 
hoher Ölresistenz. Erhältlich als antistatische 
oder ESD-geprüfte Version in verschiedenen 
Shore-Härten. Unser Allrounder für industrielle 
Anwendungen.
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