TERMEKINFORMACIOK

STYLEA

5920U0I1035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

A kép eltérhet az eredeti terméktél

TELJESITMENY

Gordulési ellenallas teljesitménye ® ®@ ® O O

Mozgéas zajkibocsatasa 00000
Kopas o000
Korrozi6allé képesség 00000
ALAPVETO TULAJDONSAGOK

Termék neve Stylea

Haz tipusa Forgovillas gorgéd
Standard EN12528 - Butorgorgdk
Teherbiras 3 km/h-nal 50 kg
Elektromosan vezet6 Nem
Rozsdamentes Nem

Statikus teherbiras 100 kg
Hoémeérséklet-tartomany -20°C
(minimalis)

Hémeérséklet-tartomany 60 °C
(maximalis)

Osszsuly 0,05 kg

Teljes szélesség 52 mm
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VAz

A haz anyaga Poliamid

Villa alakja Ikerkerekes villa
Forgbcsapagy Csap, forgathato

Szin Grafitfekete (RAL9011)
Ellenstlyoz 12 mm

Korbeforgas 74 mm

Kupola atméréje 15,2 mm

KEREK

Felépitmény anyaga Poliamid

Futofellilet anyaga

Kerékkel megegyez6

Csapagy Siklécsapagy tavtartoval
Tengely Szegecselt

Szalvédok Futéfeliilet védelem nélkdl
Atméré 35 mm

Futofeliilet szélessége 12 mm

Test szélessége 12 mm

SZERELVENY

Szerelvény tipusa

Zsakfurat B10 szerelvényhez

Csavar furat atméréje

9 mm
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