INFORMACE O PRODUKTU

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804

Obrazek se muze lisit od plvodniho produktu

VYKON

Valivy odpor 0000
Hluénost 00000
Opotrebeni 0000
Odolné vici korozi 0000
ZAKLADNI ATRIBUTY

Nazev produktu Alpha

Typ Pevné Kolecko
Norma EN12532 — Pfepravni vybaveni
Nosnost 4 km/h 100 kg
Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Staticka Nosnost 200 kg

Rozsah teploty (minimalini) -20°C
Teplotni rozsah (maximalni) 60 °C

Celkova vyska 161 mm
Stavebni vyska 115 mm
Celkova hmotnost 1,31 kg
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UCHYCENI

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Material pouzdra

Ocelovy plech, tézky

Siroky

Pasivovano modrou

Tvar Vidlice
Barva vidlice
KOLO

Material stfedu

Polyprpylen

Material béhounu

Tvrda guma cernd

LoZisko

Valivé loZisko

Osa kola

Sroub s matici

Barva Kola

Grafitové ¢erna (RAL9011)

Ochrannd krytka

Bez pouzdra

Primér 125 mm
Sitka B&houn 37 mm
Sitka stfedu kola 37 mm

Tvrdost Béhoun (A)

80 krlicek A

MONTAZ

Typ uchyceni

Obdélnikova desticka

Délka plotny

137 mm

Sitka plotny

115 mm

Délka otvoru plotny (minimalni) 75 mm

Délka otvoru plotny (maximalni) 80 mm

Sitka otvoru plotny (minimalni) 75 mm

Sitka otvoru plotny (maximalni) 105 mm

Primér otvoru plotny

11 mm
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INFORMACE O PRODUKTU
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BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582306804

Objednaci ¢islo 00007006
Vykresy produktu

161

8478UADT25 P63

137

| 105

1

\
|
|
|
|
|
l
7
80
15

© Copyright 2026 TENTE International GmbH www.tente.com 06. October 2026 2/2


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

