INFORMACJE O PRODUKCIE

PURETECH AIR TENTE

DQR400x100-@25 HL74 4PR
EAN 4031582318203

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KOtO

Tread hardness miekki

Materiat ciata Arkusze stalowe

Materiat biezni Opona pneumatyczna, profil
blokowy

tozysko tozysko walcowe

Ostony gwintu Bez ostony gwintu

Srednica 400 mm

Szerokos¢ Bieznia 100 mm

Srednica otworu 0% 25 mm

Dtugosc¢ piasty 74 mm

Twardos¢ Bieznia (A) 55 Shore A

Obraz moze réznic sie od oryginalnego produktu

WYDAINOSC

Wydajnosc¢ rolek ®@000O0
Hatas ruchowy 0000
Odejscie 0000
Odpornos¢ na korozje 0000
PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Puretech air
Typ Koto
Nosnos¢ przy 3 km/h 200 kg
Przewodzace prad elektryczny Nie
Nierdzewne Nie

Nos$nos¢ statyczne 400 kg
Waga catkowita 2,44 kg
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INFORMACJE O PRODUKCIE

PURETECH AIR —
DQR400x100-@25 HL74 4PR TEN I E

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582318203

Rysunki produktu

100 mm
<«

74 mm @ 400 mm
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