PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3477U0OR125P62

EAN 4031582050530

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten 0000

Fahrgerdausch 0000

Abrieb 00000
Korrosionsbestandigkeit 0000
HAUPTMERKMALE

Produktname Alpha

Typ Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm EN12532 - Transportgerate
Tragfahigkeit bei 4 km/h 250 kg

Elektrisch-leitfahig Nein

Rostfrei Nein

Statische Tragfahigkeit 500 kg

Temperaturbereich (Minimum)  -25°C

Temperaturbereich (Maximum) 80 °C

Bauhohe 155 mm

Gesamtbreite 75 mm

Gesamtgewicht 1,07 kg
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GEHAUSE

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Gehdusematerial

Stahlblech, schwer

Gabelform

Bauchig

Schwenklager

Kugelbahn, zweireihig

Farbe Blaupassiviert
Ausladung 40 mm
Schwenkradius 123 mm
Storkreis 246 mm

Dom Durchmesser 75 mm

RAD

Material des Radkorpers Polyamid

Material der Laufflache

Identisch mit Radkorper

Lager Rollenlager

Achse Verschraubt
Radfarbe Natirliches Weil3
Fadenschutz Ohne Fadenschutz
Durchmesser 125 mm

Breite der Laufflache 40 mm

Breite des Radkorpers 40 mm

Harte der Laufflache (D) 75 Shore D

BEFESTIGUNG
Befestigungsart Kleine rechteckige Platte
Plattenlénge 105 mm
Plattenbreite 80 mm
Plattenlochlange (Minimum) 77 mm
Plattenlochlange (Maximum) 60 mm
Plattenlochbreite (Minimum) 77 mm
Plattenlochbreite (Maximum) 80 mm
Plattenloch Durchmesser 9 mm
11. July 2026 1/2

www.tente.com


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

PRODUKTINFORMATION

it TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582050530

Bestellnummer 00003431
Produktzeichnungen

3477U00125P62-neu

121

155

Plafte 3470-080P62-105x80
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