INFORMACE O PRODUKTU

NOVATECH TENTE

ITP 200x50-@25 HL60 cv
EAN 4031582330564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KOLO
Tread profile konvexni
Material stfedu Hlinik
Material béhounu Polyuretan, Odlity
LozZisko Presné kulickové loZisko
Barva Kola Medové Zluta (RAL1005)
Ochrannd krytka Bez pouzdra
Primér 200 mm
Sitka B&houn 50 mm
Pr&imér otvoru pro Sroub 25 mm
Délka naboje 60 mm
Sitka stfedu kola 50 mm
Tvrdost Béhoun (A) 92 Obuv A
Obrazek se muze lisit od pavodniho produktu Tvrdost Béhoun (D) 42 Shore D

VYKON

Valivy odpor 00000
Hluénost 0000
Opotrebeni 00000
Odolné vici korozi 0000

ZAKLADNI ATRIBUTY

Nazev produktu Novatech
Typ Kolo
Norma EN12532 — Pfepravni vybaveni
Nosnost 4 km/h 800 kg
Nosnost 6 km/h 640 kg
Elektrické vodivé Ne
Nerezové Ne
Staticka Nosnost 1600 kg
Rozsah teploty (minimalni) -10°C
Teplotni rozsah (maximalni) 60 °C
Celkovd hmotnost 1,08 kg
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INFORMACE O PRODUKTU

NOVATECH TENTE

ITP 200x50-@25 HL60 cv
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582330564

Objednaci Cislo 00839137
Vykresy produktu

90 mm

60 mm @ 200 mm
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