INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLEA

5920UJI075L51-10 DM22 RAL 7035-7042 TFR

EAN 4031582394313

Obraz moze réznic sie od oryginalnego produktu

WYDAINOSC

Wydajnosc¢ rolek 0000
Hatas ruchowy 0000
Odejscie 0000
Odpornos¢ na korozje 0000
PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Stylea

Typ Kétko obrotowe
Standardowy EN12528 — Kétka meblowe
Nosnosc¢ przy 3 km/h 80 kg
Przewodzace prad elektryczny Nie
Nierdzewne Nie

Nos$nos¢ statyczne 160 kg

Zakres temperatur (minimalny) ~ -10°C

Zakres temperatur (maksymalny) 40 °C

Wysoko$¢ catkowita 76 mm
Szerokos¢ catkowita 64 mm
Waga catkowita 0,17 kg
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OBUDOWA

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Materiat obudowy

Poliamid

Ksztatt Widelec

Obudowa na dwa Koto

tozysko obrotowe

Trzpien , obrotowy

Kolor Jasnoszary (RAL7035)
Promien dziatania kota 60 mm

Zasieg dziatania kota 120 mm

Srednica koputy 22 mm

KOtO

Materiat ciafa Poliamid

Materiat biezni

Kauczuk termoplastyczny

tozysko tozysko Slizgowe z rurg Tulejka
dystansowa
0s Nitowane

Ostony gwintu

Bez ostony gwintu

Srednica 75 mm
Szerokos¢ Bieznia 10 mm
Twardos¢ Bieznia (A) 87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania

Otwor nieprzelotowy do
mocowania B10

Srednica otworu Trzpien

10 mm
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