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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SILENCIEUX 
AVEC LES ROUES ELASTECH

150 - 400 kg 100 - 200 mm 34 - 46 mm
Roues silencieuses en caoutchouc élastique et silicone pour un confort de roulage optimal 
afin de réduire les émissions sonores.

Manipulation confortable
Facile à naviguer autour des obstacles.

Fonctionnement silencieux
Réduction significative du bruit.

Compatible ESD

Idéal pour le transport 
en toute sécurité de 
frêt électrosensible.

ESD

Option : Elastech plus
La roue Elastech plus roue 
excelle grâce à son 
exceptionnelle maniabilité dûe 
à son matériau de bandage 
haute performance.

Transport à faibles vibrations 
Protection des marchandises 
transportées.

Duretés shore standard 
Duretés Shore : 67 A et 64 A.
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Déplacement 

non tachant 

Protège les sols 
fragiles
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MANIPULATION FACILE
AVEC LES ROUES MAXTECH

150 - 500 kg 100 - 200 mm 32 - 50 mm
Parfait pour une conception fonctionnelle en polyuréthane injecté. Les roues 
Maxtech conviennent parfaitement à différents matériaux et usages internes 
tels que laboratoires et salles blanches. Le corps de la roue est en polyamide.

Conception personnalisable
Personnalisable pour des applications 
sur-mesure.

ESD

Conception nécessitant peu d'entretien
Moins de grippage grâce à un roulement de 
roue étanche.

Duretés shore standard 
Duretés Shore : 40 D et 85 A.
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Compatible ESD

Idéal pour le transport 
en toute sécurité de 
frêt électrosensible.

Dureté variable
Revêtements 
différents pour
s'adapter à la 
perfection.



MOINS D'USURE 
AVEC LES ROUES DURATECH

250 - 400 kg 100 - 200 mm 34 - 46 mm
Nos roues Duratech sont robustes et presque indestructibles. Réalisées en polyamide injecté, 
elle permettent le transport aisé de charges élevées.

Bande de roulement 
résistante à l'abrasion
Moins d'usure.

Stabilité sous 
haute pression 
Indéformable pour 
un confort de roulage 
amélioré.

ESD

Maniabilité idéale
Bon fonctionnement de roulage et 
pivotement.

Dureté Shore standard 
Dureté Shore : 40 D.
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Compatible ESD

Idéal pour le transport 
en toute sécurité de 
frêt électrosensible.



FIABLE ET ROBUSTE
AVEC AGILA

40 - 100 kg 135 - 188 mm 100 - 125 mm
La famille Agila est adaptée à une large gamme d'applications. Qu'il soit en acier 
galvanisé ou en acier inoxydable de haute qualité, ce produit polyvalent peut 
facilement répondre à de nombreux besoins.

Possibilité de montage personnalisé
Également disponible en fixation par 
trou central.

Blocage sécurisé
Blocage simultané de la 
roue et du pivot.

Polyvalent 
Polyvalent et flexible.

Roulette à faible entretien 
La construction robuste assure 
une protection contre les 
projections d'eau et la saleté 
tout en offrant un 
fonctionnement nécessitant 
peu de maintenance.

ESD

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC :

MAXTECH
polyuréthane injecté
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Compatible ESD

Idéal pour le transport 
en toute sécurité de 
frêt électrosensible.



PLUS D'EFFICACITÉ 
AVEC ALPHA

150 - 400 kg 108 - 240 mm 80 - 200 mm
La roulette robuste et fiable est en acier ou en acier inoxydable. Ce matériau augmente 
la durabilité de la roulette et excelle avec une performance à long terme du produit.

Fonctionnement aisé
Roulement pivotant avec bague 
anti-poussière pour un 
fonctionnement continu et aisé.

ESD

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC :

MAXTECH ÉLASTECH NOVATECH DURATECH
polyuréthane
injecté

caoutchouc
élastique

polyuréthane
coulé

polyamide

13

Possibilitéé de montage personnalisé
Également disponible en fixation par 
trou central.

Compatible ESD

Idéal pour le transport 
en toute sécurité de 
matériel électrosensible.



PRODUCTIVITÉ ACCRUE
AVEC DELTA

300 - 600 kg 178 - 250 mm 125 - 200 mm
Grâce à sa tête pivotante à roulement à billes, Delta offre un excellent pivotement, 
permettant des manœuvres faciles et nécessitant peu d'effort. De plus, de 
nombreuses options sont possibles pour garantir la fonctionnalité la plus adaptée à 
l'usage attendue.

Excellent pivotement
Roulements à billes de précision dans 
la tête pivotante pour moins d'effort 
et une ergonomie optimisée.

ESD

Fonctionnement sans 
contrainte
Le roulement à billes protégé dans 
sa cage assure une conduite 
continue sans interruption.
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Compatible ESD

Idéal pour le transport en 
toute sécurité de matériel 
électrosensible.

Immobilisation 
sécurisée 
Blocage simultané de 
la roue et du pivot.

MAXTECH ÉLASTECH NOVATECH DURATECH
polyuréthane
injecté

caoutchouc
élastique

polyuréthane
coulé

polyamide

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC :



FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN 
AVEC ZETA

300 - 800 kg 164 - 290 mm 125 - 250 mm
Les chemins de billes en acier trempé garantissent une faible usure. Les coûts de 
maintenance sont également considérablement réduits grâce à la conception 
robuste et nécessitant peu d'entretien. Avec ses hautes performances et sa capacité 
de charge élevée grâce à la tôle d'acier lourde, Zeta est la solution parfaite pour de 
nombreuses applications.

Tête pivotante renforcée 
Chemin de billes renforcé 
et traités thermiquement.

ESD

Entretien rapide 
Roulements pivotants 
lubrifiés avec graisse 
longue durée et 
équipé d'un graisseur 
pour un entretien 
facile.

Construction solide 
Chape en acier lourd 
pour une capacité de 
charge élevée.
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Compatible ESD

Idéal pour le transport 
en toute sécurité de 
matériel électrosensible.

MAXTECH ÉLASTECH NOVATECH DURATECH
polyuréthane
injecté

caoutchouc
élastique

polyuréthane
coulé

polyamide

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC :



CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE
AVEC KAPPA

300 - 1.200 kg 145 - 305 mm 100 - 250 mm
Les chapes sont en acier mécano-soudé avec une finition galvanisée pour une 
protection optimale contre la rouille. Construit pour une capacité de charge élevée et 
des conditions d'utilisation difficiles.

Système de blocage total ergonomique
Blocage/déblocage aisé. Pour une utilisation rapide et facile avec 
tout type de chaussures. Ce système de blocage comporte deux 
pédales : une pour bloquer la roulette facilement, l'autre pour un 
déblocage rapide.

Déplacement aisé
Roulement à billes et roulement à 
rouleaux coniques pour 
d'excellentes propriétés de 
pivotement sous des charges 
élevées.

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC :
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ESD

Compatible ESD

Idéal pour le transport 
en toute sécurité de 
matériel électrosensible.

ÉLASTECH NOVATECH DURATECH
caoutchouc
élastique

polyuréthane
coulé

polyamide

Montage sécurisé
Platine de montage sécurisée
avec axe de pivot central et écrou 
de sécurité.

Entretien rapide 
Roulements lubrifiés avec 
graisse longue duréeet 
équipé d'un graisseur pour 
un entretien facile.



ERGONOMIE AMÉLIORÉE 
AVEC LINEA

120 - 150kg 125 - 177 mm 100 - 150 mm
Les roues jumelées TENTE Linea permettent une résistance au pivotement 
extrêmement faible pour une maniabilité nécessitant peu d'efforts physiques. De 
plus, la combinaison du métal et du polyamide présente de nombreux avantages 
pour l'utilisateur : les composants métalliques offrent une résistance élevée et les 
composants en polyamide réduisent les vibrations.

Fixation solide
Pour une tenue sûre.

Pédale ergonomique
En option : pédale « coup de 
pied » pour une utilisation 
rapide et facile avec tout type 
de chaussure.

Productivité accrue
Différentes couleurs peuvent être utilisées 
pour identifier facilement les marchandises 
transportées, un service ou un département 
dévolu.

Maniabilité optimisée
grâce aux roues jumelées et 
roulement à billes au pivot.

Marquage personnalisé
Vous pouvez personnaliser 
à l'aide de divers imprimés et 
même inclure votre propre logo.
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ESD

Compatible ESD

Idéal pour le transport en 
toute sécurité de 
matériel électrosensible.

BANDE DE ROULEMENT EN :

MAXTECH
polyuréthane
injecté

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


CHAQUE SERVICE
A SES PROPRES EXIGENCES

SERVICE CAO –
SIMPLEMENT PLUS RAPIDE

Avec notre service CAO, vous économisez un temps 
précieux et augmentez l'efficacité de vos processus de 
développement. En plus de cela, nous avons également 
une large diversité de produits TENTE qui est disponible 24 
heures sur 24, rapidement et facilement dans notre 
bibliothèque en ligne.
Nous pouvons accompagner votre service R&D avec 
plusieurs formats de fichiers 2D et 3D et pouvons aussi 
vous accompagner au travers de nos équipes si besoin.

NOTRE LABORATOIRE D'ESSAIS –
LA VIE QUOTIDIENNE COMME RÉFÉRENCE

L'utilisation quotidienne des roues et des roulettes ne 
correspond pas aux normes. Les exigences de tests 
sont souvent très supérieures à celles des 
spécifications propres à l'utilisation. Qu'il s'agisse d'une 
roue, d'une roulette ou d'un composant, dans notre 
laboratoire d'essais, chaque pièce doit répondre à des 
exigences nettement plus élevées. Par exemple, nous 
testons les échantillons dans une chambre 
environnementale. Là, à des températures extrêmes, 
les produits sont soumis à toutes sortes d'essais de 
traction et de compression. De plus, nous vérifions 
également la capacité de charge statique et dynamique 
supérieure à la norme. Il en va de même pour les 
changements de charges pendant les tests de 
pivotement et de choc. Nous testons également 
l'interaction des produits avec une grande variété de 
surfaces selon les spécifications du client.
Nos roues et roulettes démontrent une longévité et 
une endurance exceptionnelles lors de l'analyse de 
l'abrasion ainsi que lors de tests au brouillard salin. Le 
résultat : des solutions qui impressionnent par leur 
qualité et dont il est prouvé qu'elles augmentent la 
maniabilité des matériels roulants.
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FORMATION-
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Formez votre personnel à devenir des spécialistes de 
la mobilité. Le choix, le montage et l'utilisation de 
roulettes, de roues et de systèmes complets est un 
sujet diversifié et complexe qui nécessite la prise en 
compte de nombreux facteurs.

Pour cette raison, nous proposons aux responsables 
projets et aux utilisateurs des formations 
spécifiquement adaptées aux différents domaines 
de l'entreprise. Nous serions ravis d'organiser des 
formations dans vos locaux ou dans notre centre de 
formation. Notre Campus TENTE donne vie à des 
solutions innovantes et inspire pour une meilleure 
mobilité.

SOUTIEN MONDIAL –
PERSONNALISÉ

Peu importe où se trouve votre entreprise, nous 
offrons un support qualifié sur les cinq continents 
et sommes là pour vous accompagner localement. 
Vous pouvez compter sur nos experts en solutions, 
qui connaissent parfaitement les besoins locaux de 
votre pays et sont en mesure de vous fournir un 
soutien personnalisé.

Grâce à notre réseau mondial, nous sommes 
capables de répondre à vos préoccupations 
rapidement et avec la plus haute expertise en 
résolution de problèmes.
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LA DIVERSITÉ POUR TOUS LES BESOINS :
NOS ROULETTES
Tous nos produits ont leurs propres qualités et points forts. Qu'il s'agisse de critères de conception élevées, 
d'applications spécialisées ou de capacités de charge exceptionnelles, notre gamme peut répondre à vos besoins et 
être adaptée pour correspondre à vos matériels.
Des dimensions et spécifications techniques adaptées à la configuration requise, nos familles de produits sont en 
mesure d'offrir la solution idéale, quel que soit votre besoin.
Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web : www.tente.com

E-Drive Alpha Delta Delta twin

125 mm 70 - 500 kilogrammes
80 - 200 mm

300 - 600 kilogrammes
125 - 200 mm

600 - 750 kg

125 - 200 mm

Zeta Kappa Kappa flex Omikron

300 - 800 kilogrammes
125 - 250 mm

300 - 3.000 kg

80 - 300 mm

360 - 750 kg

160 - 200 mm

900 - 11.000 kg

100 - 500 mm
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Radiata Scout Integral Integral twin

1.200 - 1.500 kg 

80 mm
150 - 350 kg

160 - 200 mm

100 - 150kg

100 - 200 mm
125 - 250 kilogrammes
100 - 150 mm

Linea clinic Forma Aviana Care Aviana

150 - 200 kilogrammes
125 - 150 mm

125 - 150kg

125 - 150 mm
100 kilogrammes
75 mm

75 mm

Agila Agila twin Stora Mono

40 - 100 kilogrammes
50 - 150 mm

50 - 100 kilogrammes
50 - 75 mm

60 - 160kg

75 - 160 mm

30 - 70kg

50 - 100 mm

Galea Levina Linea Anika

60 - 100kg

100 - 125 mm

60 - 100kg

75 - 150 mm

40 - 150kg

50 - 150 mm

40 - 50kg

55 - 75 mm

Lumina Stylea Smiles Compacta

10 - 100kg

35 - 75 mm
40 - 100 kilogrammes
35 - 100 mm

40kg

50 mm

10 - 55kg

14 - 50 mm
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UNE EXPERTISE
QUI INSPIRE

CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes une entreprise mondiale qui propose une assistance sur les 
cinq continents. Cela signifie un support local avec un service de qualité et 
des connaissances approfondies. De plus, nos experts en solutions peuvent 
vous conseiller sur la solution de mobilité la mieux adaptée à vos besoins. 
Trouvez votre contact local TENTE sur notre site internet : 
www.tente.com/locations

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ
Grâce à nos solutions de mobilité intelligentes, nous vous aidons à 
économiser du temps, des efforts, de l’énergie et à réduire vos coûts 
opérationnels. Nos produits vous permettent d’améliorer vos méthodes et 
conditions de travail, et ainsi d’optimiser vos processus et accroître la 
productivité, la rentabilité et la sécurité. Demandez notre catalogue de 
solutions ou consultez notre site Web pour savoir comment nos clients 
bénéficient de nos solutions personnalisées : www.tente.com/solutions

ÉCONOMISEZ DU TEMPS DE DÉVELOPPEMENT
Les dessins techniques, les données CAO 3D et les fiches techniques de nos 
produits sont à votre disposition sur notre site internet :        
www.tente.com/produits

PLUS D'INFORMATIONS
Vous pouvez télécharger nos catalogues et brochures sur notre site 
internet, où vous trouverez également des informations utiles et des 
références clients : www.tente.com/download
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www.tente.com

PRODUCTIVITÉ SÉCURITÉ DESIGN DURABILITÉ ENVIRONNEMENT
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