INFORMACE O PRODUKTU

LINEA

5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0

EAN 4031582347371

Obrazek se muze lisit od plvodniho produktu

VYKON

Valivy odpor o000 0O
Hluénost 0000
Opotrebeni 00000
Odolné vici korozi 00000
ZAKLADNI ATRIBUTY

Nazev produktu Linea

Typ Otoc¢né Kolecko
Norma EN12530 — Kolecka zafizeni
Nosnost 3 km/h 110 kg
Elektrické vodivé Ne
Nerezové Ne
Staticka Nosnost 220 kg
Rozsah teploty (minimalini) -20°C
Teplotni rozsah (maximalni) 60 °C
Celkova vyska 143 mm
Stavebni vyska 82 mm
Celkova hmotnost 0,96 kg
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UCHYCENI

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Material pouzdra

Polyamid

Tvar Vidlice

Uchyceni dvou Kolo

Otocné lozisko

Presné kulickové loZisko

Barva vidlice Seda bila (RAL9002)
Vyoseni 40 mm

Polomér otaceni 52 mm

Pramér otaceni 218 mm

KOLO

Material stfedu Polyamid

Material béhounu

Polyuretan, Vstfiknuty

LoZisko

Presné kulickové loZisko

Barva Béhounu

bridlicové seda (RAL7015)

Barva Kola

bidlicové Seda (RAL7015)

Ochrannd krytka

S loziskovym pouzdrem

Pramér 125 mm
Sitka B&houn 20 mm
Priimér otvoru pro Sroub 0mm
Délka naboje 0mm
Sitka stfedu kola 20 mm
Tvrdost Béhoun (A) 92 Obuv A

MONTAZ

Typ uchyceni

Pevny Pfirubovy Cep kulaty

Primeér ¢epu 28 mm
Délka cepu 40 mm
08. September 2026 1/2

www.tente.com


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

INFORMACE O PRODUKTU

LINEA TENTE

5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

EAN 4031582347371
Objednaci ¢islo 00770141
Vykresy produktu
@ 52
¢ 28, SOV
|
i
wy
[
=
]
L
=
! 1
%

Navrhar Ocenéni Ocenéni
) ) C klub Interzum IF Design
DEUTSCHER
DESIGNER CLUB. Deutscher l l Award Award

product
design
award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH www.tente.com 08. September 2026 212


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

