INFORMACJE O PRODUKCIE

GALEA

5070YGH100P60-90x70

Obraz moze réznic sie od oryginalnego produktu

WYDAINOSC

Wydajnosc¢ rolek 0000
Hatas ruchowy 0000
Odejscie 0000
Odpornos¢ na korozje 0000
PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Galea

Typ Kétko obrotowe

Standardowy EN12530 — Kdtka samonastawne
do urzadzen

Nosnosc¢ przy 3 km/h 100 kg

Przewodzace prad elektryczny Tak

Nierdzewne Nie

Nosnos¢ statyczne 200 kg

Zakres temperatur (minimalny)  -20 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 60 °C

Wysoko$¢ catkowita 138 mm

Waga catkowita 0,46 kg
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BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

OBUDOWA
Materiat obudowy Poliamid
Ksztatt Widelec Zamkniete

tozysko obrotowe

Dwa wyscigi kulkowe

Wysieg 40 mm
Promien dziatania kota 90 mm
Zasieg dziatania kota 180 mm

KOtO

Materiat ciata

Polipropylen, przewodzacy
elektrycznie

Materiat biezni

Kauczuk termoplastyczny,
przewodzacy elektrycznie

tozysko

tozysko Slizgowe

Ostony gwintu

Z ostong gwintu

Srednica 100 mm
Szerokos¢ Bieznia 30 mm
Twardosc Bieznia (A) 87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania

Ptytka prostokatna

Dtugosé ptytki

90 mm

Szerokosc ptytki

70 mm

Dtugosé otworu ptytki (minimalna) 60 mm

Dtugos¢ otworu w ptytce 70 mm
(maksymalna)
Szerokosc¢ otworu w ptytce 50 mm
(minimalna)
Szerokos¢ otworu w ptytce 55 mm
(maksymalna)
Srednica otworu ptytki 8 mm
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