INFORMAGCOES DO PRODUTO

GALEA

5071YGH100P50
EAN 4031582399752

A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento 0000
Ruido de movimento 0000
Desgaste 00000
Resisténcia a corrosdo 0000
ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Galea

Tipo Rodizio giratério com travao
direcional
Padrdo EN12530 - Rodizios para

Dispositivos

Capacidade de carga a 3 km/h 100 kg
Elétrico condutivo Sim
Aco inoxidavel Nao
Capacidade de carga estatica 200 kg

Intervalo de temperatura (minimo)-20 °C

Intervalo de temperatura 60 °C
(Maximo)

Altura total 137 mm
Largura geral 66 mm
Peso geral 0,49 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

SUPORTE
Material da caixa Poliamida
Em Forma de Garfo Fechado

Rolamento giratério

Duas filas de esferas

Offset 40 mm
Raio giratério 128 mm
Interferéncia giratoria 256 mm
Diametro do dome 59 mm

RODA

Material do centro da roda

Polipropileno, eletro-condutivo

Material do piso da roda

Borracha termoplastica, eletro-
condutivo

Rolamento Rolamento liso
Anti-fios Com anti-fios
Diametro 100 mm
Largura do Piso 30 mm

Dureza do Piso (A) 87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixacdo Placa de fixagdo retangular
Comprimento da placa 77 mm

Largura da placa 67 mm

Comprimento do furo da placa 56 mm

(minimo)

Comprimento do furo da placa 61,5 mm

(Maximo)

Largura do furo da placa (Minimo) 46,5 mm

Largura do furo da placa (Méaximo) 51,5 mm

Didmetro do furo da placa

8,5 mm

www.tente.com

29. June 2026

12


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

INFORMAGCOES DO PRODUTO

GALEA TENTE

5071YGH100P50
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582399752

Product Drawings

137

© Copyright 2026 TENTE International GmbH www.tente.com 29. June 2026 2/2


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

