TERMEKINFORMACIOK

ALPHA

3478UFJ100P62 tyre-5015

EAN 4031582377804

A kép eltérhet az eredeti terméktél

TELJESITMENY

Gordulési ellenallas teljesitménye ® ® ® ® O

Mozgas zajkibocsatasa 00000
Kopas 0000
Korrozidallé képesség 0000
ALAPVETO TULAIDONSAGOK

Termék neve Alpha

Haz tipusa Fixvillas gorgé
Standard EN12532 - Széllitéeszkozok
Teherbirds 4 km/h-nal 160 kg
Elektromosan vezet6 Nem
Rozsdamentes Nem

Statikus teherbiras 320 kg
HEmérséklet-tartomany -20°C
(minimalis)

H&mérséklet-tartomany 80 °C
(maximalis)

Osszsuly 0,51 kg

Teljes szélesség 85 mm
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VAZ

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

A haz anyaga

Acéllemez, nehéz

Villa alakja Széles

Szin Kék passzivalt
KEREK

Tread hardness puha
Felépitmény anyaga Poliamid

Futofeliilet anyaga

Rugalmas gumi, nyomot nem
hagyd, vulkanizalt

Csapagy

Tligorg8s csapagy

Tengely

Csavar anyaval

Futdfeliilet szine

Egkék (RAL5015)

Kerék szine Grafitfekete (RAL9011)
Szalvédsk Futéfeliilet védelemmel
Atmérs 100 mm

Futofeliilet szélessége 34 mm

Test szélessége 34 mm

A futdfelllet keménysége (A) 63 Shore A

SZERELVENY

Szerelvény tipusa

Téglalap alaku talplemez

Talplemez hossza 103 mm
Talplemez szélessége 85 mm
Lemezfurat hossza (minimalis) 77 mm
Lemezfurat hossza (maximalis) 60 mm

Lemezfurat szélessége (minimalis) 77 mm

Lemezfurat szélessége (maximalis) 80 mm

Tengely furat atmérgje

9 mm
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TERMEKINFORMACIOK

367!3-5 ::JIOPA62 tyre-5015 T E N T E

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582377804

Rendelési szam 00032315
Termékrajzok

103

85
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