INFORMACJE O PRODUKCIE

ICS

5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344

Obraz moze réznic sie od oryginalnego produktu

WYDAINOSC

Wydajnosc¢ rolek 0000
Hatas ruchowy 0000
Odejscie 00000
Odpornos¢ na korozje o000 0
PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu ICS

Typ Kétko state
Standardowy EN12530 — Kdtka samonastawne
do urzadzen
Nosnosc¢ przy 3 km/h 100 kg
Przewodzace prad elektryczny Tak
Nierdzewne Nie
Nosnos¢ statyczne 200 kg
Zakres temperatur (minimalny)  -10 °C
Zakres temperatur (maksymalny) 40 °C
Wysoko$¢ catkowita 166 mm
Szeroko$¢ catkowita 52 mm
Waga catkowita 0,77 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

OBUDOWA
Materiat obudowy Poliamid
Ksztatt Widelec Waski

Kolor

Srebrnoszary (podobny RAL7001)

Srednica koputy

52 mm

KOtO

Materiat ciata

Poliamid, przewodzacy
elektrycznie

Materiat biezni

Poliuretan, Wtrysk, przewodzacy
elektrycznie

tozysko tozysko kulkowe precyzyjne
uszczelnione
Kolor Koto Srebrnoszary (RAL7001)

Ostony gwintu

Zintegrowany ochraniacz gwintu

Srednica 125 mm
Szerokos¢ Bieznia 32 mm
Szerokosc¢ korpusu 32 mm
Twardos¢ Bieznia (A) 91 Shore A
Twardos¢ Bieznia (D) 40 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania

Ptytka prostokatna

Dtugosc¢ ptytki 95 mm
Szerokos¢ ptytki 70 mm
Dtugos¢ otworu w ptytce 50 mm
(maksymalna)

Szerokosc¢ otworu w ptytce 75 mm
(maksymalna)

Srednica otworu ptytki 11 mm
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INFORMACJE O PRODUKCIE

ICS

5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN 4031582310344

Numer zamoéwienia 00030787
Rysunki produktu

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

i
!
|
|
|
|

&

9

75

50
70

IF
nagroda
za projekt

product
design
award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

www.tente.com

50

08. October 2026

2/2


https://www.tente.com/
https://www.tente.com/

