INFORMATII DESPRE PRODUS

LINEA LIGHT

5925UA0075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL

EAN 4031582377385

Imaginea poate fi diferita de produsul original

FURCA

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Materialul de constructie

Poliamida

FormdFurca

Carcasa Roata dubla

Rulment pivotant

Tija , pivotanta

Culoare Alb gri (RAL9002)
Offset 23 mm

Raza de pivotare 82 mm
Interferenta pivotanta 164 mm
Diametru cupola 30 mm

ROATA

Material pentru corp Poliamida

Material al benzii de rulare

Poliuretan, Injectat

Lagar

Rulment simplu

Protectie pentru filet

Fara protectie pentru filet

PERFORMANTA Diametru 75 mm
Performanta rolei 0000 Benzd de rulare 15 mm
Zgomot de miscare 00000 Duritatea benzii de Benzd de 92 Pe malul A
rulare (A)
Atritie 0000
Rezistenta la coroziune 0000
RACORD
. Tip ajustare Gaurd oarba pentru racordul B10
ATRIBUTELE DE BAZA
Diametrul gaurii Surub 10 mm
Nume produs Linea light

Tip

Rola pivotanta cu Frana de roata

Standard

EN12528 - Role pentru mobilier

Capacitate de incarcare la 3 km/h 90 kg

Conductiv electric Nu
Inoxidabil Nu
Capacitate de incarcare statica 180 kg
Interval de temperatura (minim) -20 °C
Interval de temperatura (maxim) 60 °C
Indltime totald 75,5 mm
Latime totala 55 mm
Greutate totala 0,18 kg
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Product Drawings
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