STORA

2875QMP125574 TFR
EAN 4031582389807

PERFORMANCE

Performance de roulage 0000
Bruit de mouvement 0000
Usure 0000
Résistance a la corrosion 0000
ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Stora
Capacité de charge a 3 km/h 80 kg
Conducteur d’électricité no
Inoxydable no

Capacité de charge statique 160 kg

Plage de température (minimale) -40 °C

Plage de température (maximale) 60 °C
Hauteur 160 mm
Poids 0.93 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPE

Déport 40 mm
Diametre d'encombrement 270 mm
Diametre du filetage 12 mm
ROUE

Diamétre 125 mm
Largeur du bandage 32 mm
RACCORD

Longueur de la tige 15 mm
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