INFORMATII DESPRE PRODUS

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496581

Imaginea poate fi diferita de produsul original

PERFORMANTA

Performanta rolei O000O0
Zgomot de miscare Q0000
Atritie O000O0
Rezistenta la coroziune 00000
ATRIBUTELE DE BAZA

Nume produs Footmaster
Tip Rola pivotanta
Capacitate de incarcare la 3 km/h 440 kg
Conductiv electric Nu
Inoxidabil Nu

Interval de temperatura (minim) -10 °C
Interval de temperaturad (maxim) 90 °C
inaltime totald 175 mm
Latime totald 150 mm
Greutate totala 13,85 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FURCA

Offset 33 mm
Raza de pivotare 100 mm
Interferenta pivotanta 200 mm
Diametru cupola 145 mm

ROATA

Lagar Butuc neprelucrat
Diametru 125 mm

Benza de rulare 35 mm

Latimea corpului 35 mm

RACORD

Lungime placa 145 mm

Latimea placii 145 mm

Lungime orificiu placd (maximd) 120 mm

Latimea orificiului placii (maxima) 120 mm

Diametru orificiu placa

11 mm
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Numarul de comanda 00800209
Desene ale produsului
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