INFORMAGCOES DO PRODUTO

NOVATECH

ITP 200x50-@25 HL60 cv

EAN 4031582330564

A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento 00000

Ruido de movimento 0000

Desgaste 00000

Resisténcia a corrosdo 0000

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo Roda

Padrao EN12532 - Equipamentos de

Transporte

Capacidade de carga a 4 km/h 800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h 640 kg
Elétrico condutivo Ndo
Aco inoxidavel Nao
Capacidade de carga estatica 1600 kg

Intervalo de temperatura (minimo)-10 °C

Intervalo de temperatura 60 °C
(Méximo)
Peso geral 1,08 kg
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TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RODA
Tread profile convexo
Material do centro da roda Aluminio

Material do piso da roda

Poliuretano, Fundido

Rolamento Rolamento de esferas de precisdo
Cor da Roda Amarelo mel (RAL1005)

Anti-fios Sem anti-fios

Diametro 200 mm

Largura do Piso 50 mm

Diametro do furo do eixo 25 mm

Comprimento do cubo 60 mm

Largura do corpo 50 mm

Dureza do Piso (A) 92 Shore A

Dureza do Piso (D) 42 Shore D
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INFORMAGCOES DO PRODUTO

NOVATECH TENTE

ITP 200x50-@25 HL60 cv
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582330564

Numero de encomenda 00839137
Desenhos do produto

90 mm

60 mm @ 200 mm
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