INFORMACIJE O PROIZVODU

STORA

2370PIP125P72

EAN 4031582369335

Slika se moze razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja 0000
Buka u pokretu 0000
Ishrana 0000
otpornost na rdju 0000
OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Stora

Tip Okretanje Tocak
Standard EN12530 - Kastori uredaja
Nosivost na 3 km/h 100 kg
Elektri¢ni provod no

nerdjajuci no

Staticki Nosivost 200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno) -20°C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C
Sveukupna visina 155 mm
Ukupna teZina 0.94 kg
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KUCISTE

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Materijal kucista

Celi¢ni list, srednji

oblik viljuska Slim
okretni lezaj Dve lopte
ofset 38 mm
okretni radijus 100.5 mm
Otpor okretanju 201 mm
TOCAK

Tread hardness mekan
Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca

Cvrsta guma, bez obelezavanja

Nosenje precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca Sa threadguard
Precnik 125 mm

Sirina omotac 32 mm

Teskocda gaze¢eg omotac (A) 75 Sor A

PRILAGODAVANIJE

Tip uklapanja

Vertikalna prirubnica
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