INFORMACJE O PRODUKCIE

ALPHA

3478UFJ100P62 tyre-5015

EAN 4031582377804

Obraz moze réznic sie od oryginalnego produktu

WYDAINOSC

Wydajnosc¢ rolek 00000
Hatas ruchowy 00000
Odejscie 0000
Odpornos¢ na korozje 0000
PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Alpha

Typ Kétko state
Standardowy EN12532 — Sprzet transportowy
Nosnosc¢ przy 4 km/h 160 kg
Przewodzace prad elektryczny Nie
Nierdzewne Nie
Nos$nos¢ statyczne 320 kg
Zakres temperatur (minimalny) ~ -20°C
Zakres temperatur (maksymalny) 80 °C
Wysoko$¢ catkowita 128 mm
Szeroko$¢ catkowita 85 mm
Waga catkowita 0,51 kg
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OBUDOWA

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Materiat obudowy

Arkusz stalowy, ciezki

Ksztatt Widelec

Poszerzane

Kolor pasywowany na niebiesko
KOtO

Tread hardness miekki

Materiat ciata Poliamid

Materiat biezni

Elastyczna opona, nie brudzaca
podtogi, wulkanizowana

tozysko

tozysko walcowe

0$

Przykrecane za pomocg nakretki

Kolor Bieznia

Niebieski (RAL5015)

Kolor Koto

Czarny grafitowy (RAL9011)

Ostony gwintu

Z ostong gwintu

Srednica 100 mm
Szerokos¢ Bieznia 34 mm
Szerokosc¢ korpusu 34 mm
Twardos¢ Bieznia (A) 63 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania

Ptytka prostokatna

Dtugosc¢ ptytki

103 mm

Szerokos¢ ptytki

85 mm

Dtugos¢ otworu ptytki (minimalna) 77 mm

Dtugos¢ otworu w ptytce 60 mm
(maksymalna)
Szerokosc¢ otworu w ptytce 77 mm
(minimalna)
Szerokos¢ otworu w ptytce 80 mm
(maksymalna)
Srednica otworu ptytki 9mm
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INFORMACJE O PRODUKCIE

ALPHA TENTE

3478UFJ100P62 tyre-5015
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582377804

Numer zaméwienia 00032315
Rysunki produktu

103

85
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