PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496581

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten O000O0
Fahrgerdausch Q0000
Abrieb O000O0
Korrosionsbestandigkeit 00000
HAUPTMERKMALE

Produktname Footmaster
Typ Lenkrolle
Tragfahigkeit bei 3 km/h 440 kg
Elektrisch-leitfahig Nein
Rostfrei Nein
Temperaturbereich (Minimum) -10°C
Temperaturbereich (Maximum) 90 °C
Bauhdhe 175 mm
Gesamtbreite 150 mm
Gesamtgewicht 13,85 kg
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BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GEHAUSE

Ausladung 33 mm
Schwenkradius 100 mm
Storkreis 200 mm
Dom Durchmesser 145 mm

RAD

Lager Unbearbeitete Nabe
Durchmesser 125 mm
Breite der Laufflache 35 mm
Breite des Radkorpers 35 mm
BEFESTIGUNG

Plattenldnge 145 mm
Plattenbreite 145 mm
Plattenlochléange (Maximum) 120 mm
Plattenlochbreite (Maximum) 120 mm
Plattenloch Durchmesser 11 mm
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Bestellnummer 00800209
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