TERMEKINFORMACIOK

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

A kép eltérhet az eredeti terméktél

TELJESITMENY

Gordulési ellendllds teljesitménye © O O O O

Mozgas zajkibocsatasa Q0000
Kopas O000O0
Korrozidallé képesség 00000
ALAPVETO TULAIDONSAGOK

Termék neve Footmaster

Haz tipusa Forgovillas gorgé
Teherbiras 3 km/h-nél 630 kg
Elektromosan vezet§ Nem
Rozsdamentes Nem
HEmérséklet-tartomany -10°C
(minimalis)

HEmérséklet-tartomany 90°C
(maximalis)

Osszsuly 13,95 kg

Teljes szélesség 141 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VAz

Ellensulyoz 35 mm
Kérbeforgas 230 mm
Kupola atmérgje 130 mm

KEREK

Csapagy Megmunkalatlan kerékagy
Atmérs 150 mm

Futofeliilet szélessége 40 mm

Test szélessége 40 mm

SZERELVENY

Talplemez hossza 145 mm

Talplemez szélessége 145 mm

Lemezfurat hossza (maximalis) 120 mm

Lemezfurat szélessége (maximalis) 120 mm

Tengely furat atmérgje

11 mm
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FOOTMASTER TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

EAN 4031582496574
Rendelési szam 00800208
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