INFORMACJE O PRODUKCIE

AGILA CARE

2476PJIP100R26-28545 D

EAN 4031582301793

Obraz moze réznic sie od oryginalnego produktu

WYDAINOSC

Wydajnosc¢ rolek 0000
Hatas ruchowy 0000
Odejscie 0000
Odpornos¢ na korozje 0000
PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Agila care

Typ Kétko obrotowe z centralnym,
Blokada petna

Standardowy EN12530 — Kétka samonastawne
do urzadzen

Nosnosc¢ przy 3 km/h 100 kg

Przewodzace prad elektryczny Nie

Nierdzewne Nie

Nos$nos¢ statyczne 200 kg

Zakres temperatur (minimalny)  -20°C

Zakres temperatur (maksymalny) 60 °C

Wysoko$¢ catkowita 138 mm

Szeroko$¢ catkowita 60 mm

Waga catkowita 0,82 kg
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OBUDOWA

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Materiat obudowy

Arkusz stalowy, Sredni

Ksztatt Widelec

Poszerzane

tozysko obrotowe

Dwa wyscigi kulkowe

Kolor pasywowany na niebiesko
Wysieg 38 mm

Promien dziatania kota 88 mm

Zasieg dziatania kota 176 mm

Srednica koputy 60 mm

KOtO

Materiat ciata Polipropylen

Materiat biezni

Kauczuk termoplastyczny

tozysko

tozysko kulkowe precyzyjne

Kolor Koto

Srebrnoszary (RAL7001)

Ostony gwintu

Z ostong gwintu

Srednica 100 mm
Szerokos¢ Bieznia 32 mm
Szerokos¢ korpusu 32 mm
Twardosc Bieznia (A) 87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania

Trzpien z Krzywka sterujaca do
pretéw profilowanych

Srednica Trzpien 28 mm
Dtugos¢ Trzpien 96 mm
Potozenie gwintu Trzpien 19 mm
Liczba otworéw montazowych 2
Trzpien
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Numer zamdwienia 00006453
Product Drawings
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