INFORMACE O PRODUKTU

STYLEA

5920U0I1075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Obrazek se muze lisit od plvodniho produktu

VYKON

Valivy odpor 0000
Hluénost 0000
Opotrebeni o000 O
Odolné vici korozi 00000
ZAKLADNI ATRIBUTY

Nazev produktu Stylea

Typ Otoc¢né Kolecko
Norma EN12528 — Nabytkova kola
Nosnost 3 km/h 80 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Staticka Nosnost 160 kg

Rozsah teploty (minimalini) -10°C

Teplotni rozsah (maximalni) 40 °C

Celkova vyska 76 mm
Stavebni vyska 64 mm

Celkova hmotnost 0,12 kg
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UCHYCENI

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Material pouzdra

Polyamid

Tvar Vidlice

Uchyceni dvou Kolo

Otocné lozisko

PFirubovy Cep, otocny

Barva vidlice Bily hlinik (RAL9S006)
Polomér otaceni 22 mm

Primér otaceni 120 mm

KOLO

Material stfedu Polyamid

Material béhounu

Identické s télem Kolo

LozZisko

Lozisko s distan¢ni trubickou

Osa kola

Ozubené

Ochranna krytka

Bez pouzdra

Pramér 75 mm
Sitka Béhoun 10 mm
Tvrdost Béhoun (D) 75 Shore D

MONTAZ

Typ uchyceni

slepa dira pro armaturu B10

Primér otvoru uchyceni

10 mm
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