TERMEKINFORMACIOK

LUMINA

A523P0OI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

A kép eltérhet az eredeti terméktél

TELJESITMENY

Gordulési ellendllas teljesitménye ® ® ® O O

Mozgas zajkibocsatasa 0000
Kopas 0000
Korrozidallé képesség 0000
ALAPVETO TULAIDONSAGOK

Termék neve Lumina

Haz tipusa Forgovillas gorgs szakaszos fékkel
Teherbiras 3 km/h-nal 40 kg
Elektromosan vezet§ Nem
Rozsdamentes Nem
Statikus teherbirds 80 kg
H&mérséklet-tartomany -20°C
(minimalis)

Hémérséklet-tartomany 60 °C
(maximalis)

Osszsuly 0,09 kg
Teljes szélesség 55 mm
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VAZ

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

A haz anyaga

Polipropilén

Villa alakja Ikerkerék villaszerkezet, zart,
kupoldval

Forgdcsapagy Csap, forgathaté

Szin Grafitfekete (RAL9011)

Ellensulyoz 20 mm

Kérbeforgas 104 mm

Kupola atmérégje 45 mm

KEREK

Felépitmény anyaga Polipropilén

Futdfeliilet anyaga

Kerékkel megegyezé

Csapagy

Siklocsapagy tavtartoval

Tengely

Szegecselt

Futdfeliilet szine

Grafitfekete (RAL9011)

Kerék szine Grafitfekete (RAL9011)
Szélvédék Futéfeliilet védelem nélkl
Atméré 50 mm

Futdfeliilet szélessége 8 mm

Tengely furat 4tmérgje 0mm

Kerékagy hossza 0 mm

Test szélessége 8 mm

A futdfelllet keménysége (D) 65 Shore D

SZERELVENY

Szerelvény tipusa

Csap szoritégy(rlivel, peremmel

Szar atmérdgje

11 mm

Szér hossza

20 mm
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Rendelési szam 00071257
Termékrajzok

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
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