TERMEKINFORMACIOK

LINEA LIGHT

5925PJI065L51-10
EAN 4031582403954

A kép eltérhet az eredeti terméktél

TELJESITMENY

Gordulési ellendllas teljesitménye ® ® ® O O

Mozgas zajkibocsatasa 0000
Kopas 0000
Korrozidallé képesség 0000
ALAPVETO TULAIDONSAGOK

Termék neve Linea light

Haz tipusa Kerékfékes gorgd
Standard EN12528 - Butorgorgsk
Teherbirds 3 km/h-nal 40 kg
Elektromosan vezet6 Nem
Rozsdamentes Nem

Statikus teherbiras 80 kg
HEmérséklet-tartomany -10°C
(minimalis)

H&mérséklet-tartomany 40 °C
(maximalis)

Osszsuly 0,1kg

Teljes szélesség 46 mm

VAZ

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

A haz anyaga

Poliamid

Villa alakja Ikerkerekes villa
Forgdcsapagy Csap, forgathatd
Kérbeforgas 134 mm

Kupola atmérégje 23 mm

KEREK

Felépitmény anyaga Polipropilén

Futdfeliilet anyaga

Termoplasztikus gumi

Csapagy Siklécsapégy tavtartoval
Szalvédsk Futdfelilet védelem nélkl
Atméré 65 mm

Futofeliilet szélessége 13,9 mm

A futofelllet keménysége (A) 87 Shore A

SZERELVENY

Szerelvény tipusa

Zsakfurat B10 szerelvényhez

Csavar furat atmérGje

10 mm
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