TERMEKINFORMACIOK

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65
EAN 4031582316780

Rendelési szam 00801584

A kép eltérhet az eredeti terméktél

TELJESITMENY

Gordulési ellendllas teljesitménye ® ® ® O O

Mozgas zajkibocsatasa 0000
Kopas 00000
Korrozidallé képesség 0000

ALAPVETO TULAJIDONSAGOK

Termék neve

Omikron twin

Haz tipusa

Forgovillas gorgé

Standard

hasonlé EN12532 -
Szallitéeszkozok

Teherbiras 4 km/h-nal 2500 kg
Teherbiras 6 km/h-nal 2000 kg
Elektromosan vezet6 Nem
Rozsdamentes Nem
Statikus teherbiras 3750 kg
H&mérséklet-tartomany -10°C
(minimalis)

H&mérséklet-tartomany 60 °C
(maximalis)

Osszsuly 21,99 kg
Teljes szélesség 189 mm
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VAZ

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

A haz anyaga

Ontétt-vagy kovacsoltvas, nehéz

Villa alakja Ikerkerekes villa

Forgdcsapagy Axialis, bardzdalt tigorgds csapagy
Szin Atlatszo bevonat

Ellensulyoz 60 mm

Korbeforgds 332 mm

Lubrication nipple 1

Kupola atmérgje 160 mm

KEREK

Felépitmény anyaga Ontéttvas

Futdfeliilet anyaga

Ontétt poliuretan

Csapagy Precizids golydscsapagy
Tengely Csavar anyaval

Kerék szine Mézsérga (RAL1005)
Szalvédsk Futdfeliilet védelemmel
Atméré 200 mm

Futofeliilet szélessége 50 mm

Test szélessége 50 mm

A futdfelllet keménysége (A) 92 Shore A

A futdfelllet keménysége (D) 42 Shore D

SZERELVENY

Szerelvény tipusa

Téglalap alaku talplemez

Talplemez hossza 200 mm
Talplemez szélessége 160 mm
Lemezfurat hossza (maximalis) 120 mm

Lemezfurat szélessége (maximalis) 160 mm

Tengely furat atmérgje

15 mm
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TERMEKINFORMACIOK

OMIKRON TWIN TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
EAN 4031582316780

Rendelési szam 00801584
Termékrajzok
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